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1 Инструкция по эксплуатации 

Раздел 1. Инструкция по эксплуатации 

ручных механических дублеров 

CBA M3/M3HW, NCBA M3, 

CBB M3/M3HW, NCBB M3, 

G M3/M3HW и NG M3 
ПРИМЕЧАНИЕ 

Модели M3/M3HW имеют левую резьбу (т. е. вращаются против часовой стрелки, 
чтобы закрутить резьбу). 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Инструкции по эксплуатации ручных механических дублеров серии «HD» M3/M3HW 
см. на странице 2. 

1.1 Порядок работы с дублером М3 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

Отключите подачу давления питания и удалите воздух из привода. 

На приводах двойного действия убедитесь, что оба цилиндра находятся 

без давления, сообщены между собой или с атмосферой. 

Перед началом работы нанесите обильное смазочное покрытие 
на резьбу M3. 

Ослабьте контргайку M3 и поверните M3 против часовой стрелки так, 

чтобы обеспечить необходимый ход привода (т. е. завернуть для 
перестановки привода). 
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1.2 Возврат M3 в обычный режим работы 

1.2.1 Поворачивайте M3 по часовой стрелке до тех пор, пока привод не вернется 
в исходное положение. 

1.2.2 При необходимости удалите излишки смазки с дублера после работы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При желании смазку можно оставить на M3, чтобы обеспечить дополнительную 
защиту от коррозии. 

1.2.3 

1.2.4 

Затяните контргайку против часовой стрелки до упора. 

Восстановите давление питания рабочего цилиндра привода. 
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Раздел 2. Инструкция по эксплуатации 

ручных механических дублеров 

HD, NHD, T и NT 

серии M3/M3HW 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Модели M3/M3HW имеют правую резьбу (т. е. вращаются по часовой стрелке 
для ввинчивания). 

2.1 Порядок работы с дублером М3 

2.1.1 

2.1.2 

2.1.3 

Отключите подачу давления питания и удалите воздух из привода. 

На приводах двойного действия убедитесь, что оба цилиндра находятся 

без давления, сообщены между собой или с атмосферой. 

Перед началом работы нанесите обильное смазочное покрытие 

на резьбу M3. 

Ослабьте контргайку M3 и поверните M3 по часовой стрелке так, 

чтобы обеспечить необходимый ход привода (т. е. завернуть для 
перестановки привода). 

2.2 Возврат M3 в обычный режим работы 

2.2.1 Поворачивайте M3 против часовой стрелки, пока привод не вернется 
в исходное положение. 

2.2.2 При необходимости удалите излишки смазки с дублера после работы. 

ПРИМЕЧАНИЕ 

При желании смазку можно оставить на M3, чтобы обеспечить дополнительную 
защиту от коррозии. 

2.2.3 

2.2.4 

Затяните контргайку по часовой стрелке до упора. 

Восстановите давление питания рабочего цилиндра привода. 






