
Сертификация изделия
00880-0107-4029, Rev AB

Март 2023

Сигнализатор уровня Rosemount™

2110

Вибрационная вилка



1  Сертификаты изделия
Ред. 2.10

1.1  Информация о директивах Европейского союза и
правилах UKCA
Экземпляр заявления о соответствии требованиям ЕС/
Великобритании имеется в конце руководства. Актуальная
редакция декларации соответствия требованиям директив
ЕС/Великобритании находится на веб-сайте Emerson.com/
Rosemount.

1.2  Условия эксплуатации
Таблица 1-1. Условия окружающей среды (Директива по
низкому напряжению (LVD))
Тип Описание
Расположение Использование в помещениях или

на открытом воздухе
Максимальная высота над уров‐
нем моря

6562 фута (2000 м)

Температура окружающей среды От –40 до 176 °F (от –40 до 80 °C)
Категория защиты по перенапря‐
жению

II

Электрическое питание/нагрузка 24–240 В перем. тока, 50/60 Гц, или
24–240 В пост. тока, или 20–54 В
пост. тока, 500 мА

Колебания напряжения в сети пи‐
тания

Безопасно при ± 10 %

Степень загрязнения 2

1.3  Санитарно-эпидемиологические разрешения
(коды обработки поверхности 3, 4, 7 и 8)
3-A® (авторизация 3626) и EHEDG (сертификат: C2200010)
Соответствует требованиям ASME-BPE, FDA и EC 1935/2004
Информация, связанная с данной
Инструкции по установке для пищевой и фармацевтической
промышленности
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1.4  Сертификация защиты от переливов
Сертификат Z-65.11-236

Испытан согласно TÜV и сертифицирован DIBt по защите
от переливов согласно германским нормативам WHG.
Сертифицирован как защитное предохранительное устройство
для резервуаров и трубопроводов, связанных с контролем
загрязнения воды.

1.5  Канадский регистрационный номер (CRN)
Сертификат 0F04227.2C

Требования CRN соблюдаются в том случае, если Rosemount
2110 используется с выбранным технологическим соединением
с резьбой NPT.

1.6  Технический регламент таможенного союза (ТР
ТС)

ТР ТС 032/2013 «О защитном оборудовании высокого давления»
Сертификат ЕАЭС N RU Д-SE.РА01.В.01263_21 (самопроверка)

ЕАЭС RU С-SE.АБ53.В.00581_21

1.7  Инструкции по установке для пищевой и
фармацевтической промышленности
Дальнейшие инструкции относятся к сигнализатору уровня
Rosemount 2110 («сигнализатор уровня») с трикламповым
соединением 51 мм, на который распространяется авторизация
3-А 3626 и сертификат EHEDG (Европейская группа
гигиенической инженерии и дизайна) C2200010 и который
соответствует требованиям ASME-BPE и FDA.

1. Сигнализатор уровня подходит для установки на
трубопроводе (с вилочным зазором в соответствии с
потоком) и на закрытых емкостях (с вертикальной вилкой).
EHEDG рекомендует только горизонтальное крепление на
выступе в трубопроводах.
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2. Установка этого оборудования должна выполняться
надлежащим образом подготовленным персоналом в
соответствии с применимыми нормами и правилами.

3. Осмотр и техническое обслуживание оборудования
должен выполнять подготовленный персонал согласно
действующим нормам и правилам.

4. Если переключатель уровня установлен в заглушке, то
для обеспечения возможности очистки длина (L) должна
соответствовать критериям L < (D − 23), где D — диаметр
заглушки.

L

D

5. Сертификация сигнализатора уровня основывается на
следующих материалах, используемых в его конструкции.

a. Поверхности, контактирующие со средой
• Зонд: нерж. сталь 316/316L

b. Поверхности, не контактирующие со средой
• Корпус: нерж. сталь типа 304
• Линза: нейлон 12
• Уплотнения: нитриловый каучук
• Соединитель: нейлон (PA6)

6. Пользователь обязан обеспечить следующее.
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a. Материалы, перечисленные в инструкции 5
подходят для среды и для процессов очистки
(дезинфекции).

b. Установка сигнализатора уровня является
сливаемой и очищаемой.

c. Соединения между зондом и резервуаром/трубой
должны отвечать требованиям для работы с
соответствующей средой, применимым стандартам
и нормам. В применениях по EHEDG используемые
уплотнения (прокладки) должны определяться
согласно установочной статье «Легко очищаемые
соединительные муфты и технологические
соединения».

7. Для переключателя уровня подходят процедуры очистки
на месте (CIP) при температуре до 160 °F (71 °C).

8. Для переключателя уровня подходят процедуры
пропаривания на месте (CIP) при температуре до 302 °F
(150 °C).

Март 2023 Сертификация изделия

Сертификация изделия 5



1.8  Декларация о соответствии ЕС/Великобритании
Рисунок 1-1. Декларация о соответствии ЕС/Великобритании
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Для дополнительной информации: Emerson.com/ru-kz
© Emerson, 2023 г. Все права
защищены.
Положения и условия договора
по продаже оборудования
Emerson предоставляются по
запросу. Логотип Emerson является
товарным знаком и знаком
обслуживания компании Emerson
Electric Co. Rosemount является
товарным знаком одной из
компаний группы Emerson. Все
прочие товарные знаки являются
собственностью соответствующих
владельцев.

http://Emerson.com/ru-kz
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