
Atuadores ISO com Sistema
de Vedação Modular.

Atuadores ISO AVENTICS™
Máxima qualidade como padrão.
Atuadores de perfil e tirantes



Atuadores de perfil e tirantes AVENTICS 
de acordo com a ISO 15552

Os atuadores ISO das séries PRA, TRB e ITS podem ser utilizados em todos os setores e segmentos da indústria.
Desenvolvido com uma alta confiabilidade, e uma ampla gama de acessórios e configurações. Por meio do
configurador online é possivel configurar o atuador ideal para cada aplicação.



Experiência

Série PRA/TRB ITS  

Versão   

Raspadores modulares

PRA PRA TRB TRB

Os atuadores Aventics possuem máxima qualidade e otimizam o desempenho da sua aplicação. 
 
Sempre à frente do mercado, trazemos cilindros ainda mais silenciosos e com um funcionamento suave para
uma vida útil prolongada. Garantindo maior eficiência com ciclos mais rápidos e maior intervalo
de manutenção. 
 
Além disso, os atuadores possuem flexibilidade e compatibilidade
com diversas aplicações, incluindo as mais específicas.

Atuadores conforme ISO 15552 com alta flexibilidade de configuração

Mais rápido graças ao amortecimento otimizado
Sistema modular de vedações exclusivo
Fácil de integrar graças a uma ampla gama de acessórios

Com êmbolo
magnético

Sem êmbolo
magnético

Com êmbolo
magnético

Sem êmbolo
magnético

Temperatura máxima de trabalho

Temperatura mínima de trabalho



máxima qualidade 

 

Parafusos de amortecimento

Anel raspador configurável
por meio do sistema
modular de vedação

Bucha da guia

Êmbolo altamente
reforçado 

Vedação do êmbolo
 

resistente ao calor

Cabeçote de alumínio
fundido sob pressão

otimizando a utilização
de material

"Pega Chave" com estrutura
sextavada plana

Haste de aço inoxidável
AISI 303 (Ø32)/ AISI 431 (Ø40-320)

Boa resistência à corrosão graças ao alumínio e ao aço inoxidável como materiais padrão
Design otimizado de material para máquinas mais leves
Melhor desempenho de controle e tempos de ciclo mais curtos, graças ao amortecimento pneumático
otimizado
Êmbolo sintéticos reforçados para alto desempenho com qualidade consistente
Absorção da energia residual através de elementos de amortecimento elástico para menos vibrações
e diminuição do nível de ruído



Os atuadores Aventics foram desenvolvidos de acordo com
a norma ISO 15552, possuem um sistema de amortecimento
de alto desempenho e são fáceis de integrar as aplicações.  

Alta flexibilidade e compatibilidade para diversas aplicações,
incluindo as mais específicas.

Série PRA
 

economizar espaço na montagem do sensor.  

Série TRB

oferecem uma capacidade de carga impressionante e  

Série ITS

Os atuadores contam com um sistema  simples e fácil para
ajuste do amortecimento. Apenas algumas voltas do parafuso
são suficientes para ajustar de forma ideal o amortecimento ao
peso da peça e à dinâmica do movimento. O amortecimento
pneumático precisamente ajustável é o elemento chave para
um ótimo desempenho do atuador.
O amortecimento perfeitamente ajustado minimiza os tempos
de ciclo e reduz as vibrações indesejadas e a poluição sonora.

Série PRA/TRB ITS

 [mm]

PRA
TRB

Pressão de operação

Diâmetro do êmbolo

Força do atuador no retorno [N]

Força do atuador no avanço [N]

Robusto e confiável



 

 Máxima flexibilidade - encontre o atuador ideal
para sua aplicação
Quando se trata de desgaste, as vedações e anéis raspadores são o ponto crítico do atuador.
Principalmente em aplicações que tem a presença de cavaco, particulados em suspensão, e até
mesmo susbstâncias químicas resinosas. A fim de evitar o desgate prematuro das vedações e
paradas de máquinas indesejada, o atuador Aventics conta com um sistema modular de vedação
que possui  cinco combinações diferentes de raspadores e vedações, oferecendo assim a solução 
ideal para sua aplicação.

Os atuadores da série ITS apresentam o sistema de vedação modular como um padrão integrado.
Para as séries PRA e TRB, o sistema modular de vedação está disponível por meio dos códigos
configuráveis. Cinco modelos de anéis raspadores estão disponíveis para todos os cursos de diâmetros.
Eles também podem ser adquiridos de forma avulsa como peça de reposição e são adequados para
todas os tipos de aplicação.
Caso as exigências da aplicação mudem, é possível realizar a troca do modelo do anel raspador a
qualquer momento.

Nenhuma vedação dura para sempre. Para economizar tempo, esforço e custos durante a
manutenção, a haste do atuador pode ser liberada para permitir a substituição do módulo de vedação
em menos de 5 minutos. Não é mais necessária a remoção e o desmonte do cilindro da máquina, o que facilita
a manutenção, principalmente de atuadores de grande porte que podem pesar mais de 100kg. Como por exemplo
Um ITS - 320x500mm pesa mais de 110 kg



otimizando ainda mais a função de raspagem.

Série ITS, 

PEE

PEE

Atuador ISO série PRA/TRB com sistema modular de anel raspador (opcional)

Haste de aço inoxidável
AISI 303 (Ø32) / AISI 431 (Ø40-320)

Anel raspador 2: Latão flutuante

Anel raspador 1: PEE, FKM ou PTFE

A fixação do sistema modular de vedação garante o ajuste ideal do anel raspador na haste
do atuador. 

Caso a aplicação tenha a presença de particulado, fluidos
viscosos ou materiais sólidos em gerais em contato com a
haste do atuador, os diversos anéis raspadores do sistema
modular de vedação oferecem uma versão otimizada para
todas as tarefas ee ambientes de aplicação.

Uma chave padrão pode ser usada para soltar o módulo de
vedação sem a necessidade de desmontagem do atuador.



Atuador  32 a  125 mm Atuador  160 a  320 mm

NBR/PEE NBR

O módulo raspador padrão do ITS 

Ideal para aplicações a altas  

como um padrão integrado.

Módulo com raspador de latão com
alta resistência a desgaste. Adequado
para raspar lascas, sujeira, cristais de
gelo, resinas ou resíduos de solda.

Módulo com raspador de latão para alta
resistência a desgaste.
Adequado para aplicações a baixas
temperaturas de até -40°C.

Módulo com raspador de latão para
aplicações com altas temperaturas de
até 150°C.

Módulo com raspador de latão para
aplicações com altas temperaturas de
até 150°C.

Módulo com raspador com resistência
alta ao desgaste. O raspador rígido de
PEE é ideal para ambientes empoeirados.



Atuador  32 a 125 mm  160 a  320 mm

Raspadores modulares NBR

Vedação NBR NBR NBR

Anel raspador 1 PEE NBR

Anel raspador 2

Anel raspador duro

Indicado para funcionamento
sem lubrificação

Óleo mineral

Bases

Atuador  32 a  125 mm  160 a  320 mm

Sistema modular de vedação NBR

de aço

Cristais de gelo

Ambiente empoeirado

Respingos de solda

O

Resistente aos efeitos dos
raios UV e ozônio
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Os acessórios corretos são cruciais para a operação contínua eficiente das máquinas e sistemas, sempre
demos grande ênfase à qualidade de nossa linha de acessórios. Cada detalhe é baseado na experiência
prática adquirida ao longo de muitas décadas de engenharia orientada ao usuário.

Perfeitamente ajustado ao programa de atuadores
Montagem estável de acordo com a norma ISO 15552
Alta qualidade de fabricação
Configuração simples e intuitiva com nossas ferramentas de Engenharia

Sensores para PRA, TRB e ITS

Montagem no atuador:
ranhura:
com montagens por meio
de acessórios:

Todos os sensores com ranhuras de 6 mm podem ser usados com os atuadores. Para todos os atuadores, a
medição de distância analógica com sensores da série SM6 ou SM6-AL também é possível. A montagem é
possível através das ranhuras de sensores integrados (PRA) ou através da montagem via acessórios (TRB e ITS).

Acessórios de montagem

Acessórios para haste

Munhão

Combinações com montagem de válvula, série CVI



CAD

Para criar produtos 
personalizados de acordo 
com suas necessidades 

um produto personalizado de acordo com 

Programas de cálculo

  

Esta ferramenta mostra 
aos nossos clientes as 

produtos concorrentes.

Esta ferramenta online 

clientes a encontrar o 
cilindro certo para sua 
aplicação com apenas 

 
de Vendas

O Portal de Parceiros de 
Vendas conecta nossos 

diretamente com seus 
contatos para sistemas 

 
 

Basta se registrar com e-mail e senha e fazer o pedido diretamente.

Os desenhos podem ser
obtidos diretamente
como um arquivo CAD
em vários formatos, como
um arquivo PDF, ou para
configuração posterior no
software de nossos clientes.

Nossos clientes podem
dimensionar os produtos
adequados de acordo com
as suas necessidades, de
maneira simples e
transparente.

Por meio do Software de
diagramas, nossos clientes
podem criar circuitos
baseados em seus
componentes.



máxima qualidade 

EUA
AVENTICS Group

Emerson Automation Solutions

Grupo AVENTICS
Avenida Hollingsworth, 325,
Iporanga, Sorocaba,
Sao Paulo 18087-105
Tel. +55 15 3413-8888
emerson.com
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CONSIDER IT SOLVEDTM


