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Caractéristiques
• Conforme pour la protection contre les incendies dans les 

véhicules ferroviaires selon la norme EN 45545-2:2016
• Conformité électrique selon la norme EN 50155:2008
• Conformité environnementale selon les normes 

EN 60068-2-30:2006, EN 60068-2-1,-2-2:2008 et EN 60068-
2-52:2018

• Conforme aux tests de chocs et de vibrations selon la 
norme EN 61373:2011

• Fonctionnement, fuite, réponse et durée de vie testés 
selon les exigences applicables au secteur ferroviaire

• Électrovannes recommandées pour les applications de 
pilotage qui nécessitent un débit standard, une large 
plage de pression et aucune pression minimale de 
fonctionnement

Informations générales
Pression différentielle : 0 - 10 bar [1 bar = 100 kPa]
Viscosité maximale : 65 cSt (mm2/s)
Temps de réaction : ≤ 100 - ≤ 1 000 ms 
Tension nominale : 24 V CC +25 % -30 % (suffixe F1)
Tension disponible : 110 V/CC 230 V/50-60 Hz

Type de vanne X327 Débit (Kw) Orifice (mm) Puissance absorbée Température ambiante
X327 BF MXX 0,27

5,7 (BF)
11,2 W

-40/+70 °CX327 BF M12 0,43 5,7 W
X327 HF M12 1,5 12,0 (HF) 23,0 W

Matériaux en contact avec le fluide
() Vérifier la compatibilité des fluides en contact avec les matériaux

Aluminium Acier inoxydable 
Corps Aluminium Acier inoxydable AISI 316L
Tige Acier inoxydable Acier inoxydable
Tube culasse Acier inoxydable Acier inoxydable
Culasse et noyau 
mobile

Acier inoxydable Acier inoxydable

Ressorts Acier inoxydable Acier inoxydable
Garnitures et clapets (F)VMQ (F)VMQ
Bague mobile PTFE PTFE
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Variantes à débit standard (BF)

Variantes à débit élevé (HF)

Type de vanne X327 Débit (Kw) Orifice (mm) Puissance absorbée Température ambiante
X327554788001F1 0,43 5,7 mm 10 W -15/+100 °C

 

 ENGINEERING 
DATA SHEET 

No.: 
EDS-C-049 

Rev.: AB ECN By.: WBu Page 
1 of 18 ECN Nr.: 318940 Date: ‘21-11-02 

DESCRIPTION SUPPLIER DECLARATION: X327 RAILWAY VALIDATION SUMMARY 
 

 

 
GOAL:  Validate series X327, specials, according to railway requirements like EN 50155 and EN 45545 
 
 
Basic flow (BF) variants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
High flow (HF) variants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

X327 Valve type Flow (Kv) Orifice (mm) Power consumption Ambient temp. 
X327 BF MXX 0,27  5,7 (BF) 11,2 Watt  

-40 / +70°C X327 BF M12 0,43  5,7 Watt 
X327 HF M12 1,5  12,0 (HF) 23,0 Watt 

 
 
 
 
 
 
 
  
     

X327549133001F1 
5,7 Watt 

X327549134001F1 
5,7 Watt 

X327549135001F1 
5,7 Watt 

X327549136001F1 
11,2 Watt 

X327549137001F1 
23,0 Watt 

X327549138001F1 
23,0 Watt 

X327549133001F1
5,7 W

X327549134001F1
5,7 W

X327549135001F1
5,7 W

X327549136001F1
11,2 W

X327549137001F1
23,0 W

X327549138001F1
23,0 W
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DESCRIPTION SUPPLIER DECLARATION: X327 RAILWAY VALIDATION SUMMARY 
 

 

 
GOAL:  Validate series X327, specials, according to railway requirements like EN 50155 and EN 45545 
 
 
Basic flow (BF) variants 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
High flow (HF) variants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

X327 Valve type Flow (Kv) Orifice (mm) Power consumption Ambient temp. 
X327 BF MXX 0,27  5,7 (BF) 11,2 Watt  

-40 / +70°C X327 BF M12 0,43  5,7 Watt 
X327 HF M12 1,5  12,0 (HF) 23,0 Watt 

 
 
 
 
 
 
 
  
     

X327549133001F1 
5,7 Watt 

X327549134001F1 
5,7 Watt 

X327549135001F1 
5,7 Watt 

X327549136001F1 
11,2 Watt 

X327549137001F1 
23,0 Watt 

X327549138001F1 
23,0 Watt 

X327554788001F1
10,0 W
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DESCRIPTION SUPPLIER DECLARATION: X327 (100°C) RAILWAY VALIDATION SUMMARY 
 

 

 
GOAL:  Validation X327 for 100°C special, according to railway requirements like EN 50155 and EN 45545 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X327 Valve Flow (Kv) Orifice Power consumption Ambient temp. 
X327554788001F1 0,43  5,7 mm 10 Watt -15 / +100°C 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

X327554788001F1 
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Schéma
de la bo-

bine

Symbole
ISO

Dimensions : mm (pouces)
X327549133001F1
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Schéma
de la bo-

bine

Symbole
ISO

Dimensions : mm (pouces)
X327549134001F1
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Schéma
de la bo-

bine

Symbole
ISO

Dimensions : mm (pouces)
X327549135001F1
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Schéma
de la bo-

bine

Symbole
ISO

Dimensions : mm (pouces)
X327549136001F1
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Schéma
de la bo-

bine

Symbole
ISO

Dimensions : mm (pouces)
X327549137001F1
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Schéma
de la bo-

bine

Symbole
ISO

Dimensions : mm (pouces)
X327549138001F1
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