
KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

Kompakt, pålidelig og lave betjeningsomkostninger for alle typer ventiler med 90° drejning er nøgleord for 
pneumatiske aktuatorer i Keystone F89-området

FUNKTIONER

• Direkte montering på alle 
Keystone-butterflyventiler og -kugleventiler.

• Ventilforbindelse, som er kompatibel med 
Keystone (britisk og metrisk) og ISO 5211.

• Konstruktionen med tandstangsdrev ophæver 
sidebelastninger på tandhjulsakslen, så 
slitagen minimeres, og levetiden forlænges.

• Optimeret produktflow med 
standardmonterede vandringsstop til 
justering af ventilposition i åben og lukket 
position (+/- 5° i hver ende).

• Anodiseret aluminiumshus belagt med 
elektrostatisk pulver (ESPC) giver varig 
beskyttelse mod korroderende omgivelser.

• Der findes dobbeltvirkende versioner 
og versioner med fjederretur, som er 
omkostningseffektive og sikre at betjene.

• Op til 12 individuelle fjedre giver mulighed 
for et fleksibelt momentområde til både 
kugle- og butterflyventiler.

• Forkomprimeret fjederdesign og drevtandhjul 
med udblæsningssikring giver sikker 
vedligeholdelse og betjening.

TEKNISKE DATA 

Momentoutputområde:
Dobbeltvirkende:
 11 - 4173 Nm (97 - 36955 tommer·lb)
Fjederretur: 6 - 1663 Nm (51 - 14729 tommer·lb)
Driftsmedie: Trykluft eller nitrogen 

(tør eller smurt)
Luftforsyningstryk:
 8,3 bar (120 psi) maks. dynamisk
 10 bar (145 psi) maks. statisk
Vandringsjustering:
 +/- 5 ° i hver ende af vandringen
 Udvidede endestop fås på 

anmodning: 
 Dobbeltvirkende og fjeder 

til lukning (CW (med uret)) 
- Justering fra 30° - 90° af 
rotationen (kun åbent slag)

 Fjeder til at åbne (CCW (mod uret)) 
- Justering fra 60° - 0° rotation 
(kun lukket slag)

MATERIALER

Hus:  Ekstruderet aluminium 
(ESPC-belagt)

Slutmuffer: Støbt aluminium (ESPC-belagt)

MONTERINGSANVISNINGER

Aktuator til ventil: ISO- og Keystone-standard
Tilbehør: Namur VDI/VDE 3845

YDELSESDATA

F89-aktuatoren opfylder EN15714-3-kravene 
og er valideret til en levetid på op til 500.000 
presninger under de specificerede forhold.

INSTALLATION

Installation skal udføres i overensstemmelse 
med produktets installations- og 
brugsvejledning (IOM) - se dokument 
VCIOM-03059-EN 20/12

VCTDS-02779-DA 22/12© 2017 Emerson. All Rights Reserved.Emerson.com/FinalControl

Temperaturområde (generelle formål):
 -20 °C til + +80 °C
 (-4 °F til +176 °F)

Version til høje temperaturer:
 -15 °C til + +150 °C
 (5 °F til +302 °F)

Version til lave temperaturer:
 -40 °C til + +65 °C
 (-40 °F til +149 °F)

Version med meget lave temperaturer:
 -52°C to +65°C

 (-62°F to +149°F)
Certificering: ATEX II 2G Ex h IIC T80°C Gb

 ATEX II 2D Ex h IIIC T80°C Db
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KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

FUNKTIONSPRINCIP

Både dobbeltvirkende aktuatorer og aktuatorer med fjederretur er udstyret med et kompakt 
design, som hver har sit eget sæt slutmuffer. Enheden kan konverteres fra dobbeltvirkende til 
enkeltvirkende (eller modsat) i feltet uden at kræve særlige værktøjer. Aktuatoren med fjederretur 
fås med fjedersæt, der repræsenterer 2,8 bar (40 psi) til 8,3 bar (120 psi) i 0,7 bar (10 psi) 
intervaller.
Fjedrene er fremstillet af tyk wire, hvilket sikrer lang levetid, og de er ESPC-belagt, hvilket 
sikrer korrosionsbestandighed. De er forkomprimeret ved hjælp af en særlig beholder, der sørger 
for sikker drift og vedligeholdelse.

DOBBELTVIRKENDE

Sådan åbnes ventilen
I en dobbeltvirkende applikation føres 
lufttrykket ind i port 2 (A), så mellemrummet 
mellem stemplerne sættes under tryk, og 
stemplerne føres ud mod aktuatorenderne. 
Luften over stempelhovedet udtømmes i 
atmosfæren. Dette medfører, at stemplets 
tandstænger drejer tandhjulet en kvart 
omgang mod uret. Denne drejning overføres til 
ventilakslen, så ventilen åbnes.

Sådan lukkes ventilen
Luftryk, der føres ind i port 4 (B), sætter 
mellemrummene mellem hvert stempelhoved 
under tryk og fører stemplerne indad. Luften 
mellem stemplerne udledes i atmosfæren. 
Dette medfører, at stemplets tandstænger 
drejer tandhjulet en kvart omgang med uret. 
Denne drejning overføres til ventilakslen, så 
ventilen lukkes.

FJEDERRETUR

Sådan åbnes ventilen
I en enkeltvirkende applikation føres lufttrykket 
ind i port 2 (A), så mellemrummet mellem 
stemplerne sættes under tryk, og stemplerne 
føres ud mod aktuatorenderne, mens fjedrene 
komprimeres.
Dette medfører, at stemplets tandstænger 
drejer tandhjulet en kvart omgang mod uret. 
Denne drejning overføres til ventilakslen, så 
ventilen åbnes.

Sådan lukkes ventilen
Når lufttrykket udløses, flytter 
fjederspændingen stemplerne indad, og luften 
udstødes via Port 2 (A). Dette medfører, at 
stemplets tandstænger drejer tandhjulet 
en kvart omgang med uret. Denne drejning 
overføres til ventilakslen, så ventilen lukkes.

Den dobbeltkilede udgangsaksel giver 
mulighed for parallel eller vinkelret montering 
i ventilens gennemløbsretning. Under normale 
omstændigheder monteres aktuatoren parallelt 
med ventilens gennemløbsretning, og den 
drejes mod uret (CCW) fra den lukkede til den 
åbne position.

Den almindelige omløbsretning for fjederens 
selvlukkende handling er med uret (CW). Ved 
at dreje stemplerne 180 grader i huset i forhold 
til tandhjulet kan aktuatorens driftsretning 
vendes. Selv om det har en lignende virkning at 
dreje aktuatoren 90 grader, er stempeldrejning 
at foretrække, da det opretholder den parallelle 
montering og holder ventilbetjeningen i den 
korrekte kvadrant.

Udløb Luftindløb

Luftindløb Udløb

Udluftningsport Luftindløb

Udluftningsport Udløb
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VANDRINGSJUSTERING

I drevets mekaniske forbindelser mellem 
ventilen og aktuatoren er der flere punkter, 
herunder ventilspjæld og kugle til spindel, 
spindel til adapter og adapter til aktuator, som 
der af hensyn til fremstillingstolerancen skal 
kompenseres for i betjeningen af enheden. 
Derfor er der behov for justering for at sikre, at 
ventilen er tilstrækkelig præcis. F89 dobbelte 
endestop giver mulighed for +/-5° justering i 
begge ender af slaglængden.

Blødtættende butterflyventiler
Afspærringen foregår, før spjældet har drejet 
90° fra den åbne position. Vandringsjustering 
er derfor ønskværdigt for at forhindre 
overkørsel, hvilket ville resultere i unødvendigt 
driftsmoment og tidlig forringelse af 
sædets levetid. I den åbne position er der 
behov for justering for at sikre maksimal 
gennemstrømning i ventilen og et minimum af 
drivkræfter, der påvirker spjældet.

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

Højtydende butterflyventiler
Det dobbelt forskudte design i højtydende 
butterflyventiler medfører, at spjældet går ind 
i sædet med en kamvirkning. Det er vigtigt, at 
spjældet ikke vandrer ud over sædepositionen, 
da sædet i så fald kan blive beskadiget.

Kugle- og kegleventiler
Kuglen eller keglen skal flugte præcist 
med ventilporten for at forhindre, at sædet 
beskadiges i den åbne position. Den lukkede 
position skal justeres for at sikre, at der 
afspærres fuldstændig.

FORSIGTIG
Når du vælger valgmuligheden for udvidede endestop, skal du sørge for, at valgmuligheden 
enkeltslagsbegrænser er acceptabel, hvis lufttilførselstrykket til aktuatoren er ≤ 5,5 bar / 80 PSI, 
og at valgmuligheden dobbeltslagsbegrænser skal vælges, hvis lufttilførselstrykket til aktuatoren 
er > 5,5 bar / 80 PSI 

Valgfri udvidede endestop
"Linear Travel Stops" (lineære endestop) til 
yderligere reduktion af slaglængden kan fås 
som ekstraudstyr efter anmodning.

Dobbeltvirkende og fjeder til lukning (CW (med 
uret)) - Justering fra 30° - 90° af rotationen 
(kun åbent slag)
Fjeder til at åbne (CCW (mod uret)) - Justering 
fra 60° - 0° rotation (kun lukket slag)
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F89-002 - 4,76 2,83 2,91 2,13 2,60 ⅝ 7/16

F89-003 7,30 4,90 3,39 3,18 2,32 3,09 ⅝ 7/16

F89-004 8,53 5,63 3,78 3,60 2,40 3,15 ⅝ 7/16

F89-006 10,20 6,65 3,97 4,26 2,52 3,42 ⅝ 7/16

F89-009 10,10 6,85 4,69 4,87 2,52 3,91 ⅝ 7/16

F89-014 12,07 7,60 5,42 5,55 3,07 4,41 ⅝ 7/16

F89-020 14,89 9,29 6,10 6,20 3,19 4,82 ⅝ 7/16

F89-032/033 18,20 11,14 6,73 7,18 3,74 5,35 0,81 0,84 0,19
F89-051/052 18,72 11,73 8,37 8,25 4,37 6,26 0,81 0,84 0,19
F89-084/085/086 24,69 15,12 8,94 9,17 5,12 7,48 1,00 1,06 0,25
F89-139/140/141 28,58 16,97 10,79 11,34 6,06 9,17 1,00 1,06 0,25
F89-240 33,27 19,96 12,80 13,43 7,32 11,42 1,00 1,06 0,25

F89-002 - 121 72 74 54 66 16,0 11,0
F89-003 186 125 86 81 59 79 16,0 11,0
F89-004 217 143 96 91 61 80 16,0 11,0
F89-006 259 169 101 108 64 87 16,0 11,0
F89-009 257 174 119 124 64 99 16,0 11,0
F89-014 307 193 138 141 78 112 16,0 11,0
F89-020 378 236 155 157 81 123 16,0 11,0
F89-032/033 462 283 171 182 95 136 20,6 21,6 4,8
F89-051/052 476 298 213 210 111 159 20,6 21,6 4,8
F89-084/085/086 627 384 227 233 130 190 25,4 27,0 6,4
F89-139/140/141 726 431 274 288 154 233 25,4 27,0 6,4
F89-240 845 507 325 341 186 290 25,4 27,0 6,4

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

DIMENSIONER

Set fra siden Set forfra

TABEL 1 - MÅL F89 METRISK (mm)

Model
Akseltop (2)

A1 (1) A2 (1) B C D E H J Nøgle

NOTER
1. A1 = fjederretur; A2 = dobbeltvirkende
2. Alle aktuatorer har enten DD 16,0 x 11,0 (DD ⅝ x 7/16) i den øverste forbindelse eller en plastindsats med dette mål til direkte montering af AVID-tilbehør.

TABEL 2 - MÅL F89 BRITISK (tommer)

Model
Akseltop (2)

A1 (1) A2 (1) B C D E H J Nøgle

Set ovenfra model 002 - 020 Set ovenfra model 032 – 240
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Ø F

F89-002 16,0 11,0
F03 4 x M5 x 8,0

**
F03 4 x M5 x 8,0

F05 4 x M6 x 10,0 F05 4 x M6 x 10,0

F89-003 16,0 11,0
F05 4 x M6 x 10,0

14
F05 4 x M6 x 10,0

F07 4 x M8 x 13,0 F07 4 x M8 x 13,0

F89-004 16,0 11,0
F05 4 x M6 x 10,0

14
F05 4 x M6 x 10,0

F07 4 x M8 x 13,0 F07 4 x M8 x 13,0

F89-006 20,0 14,0
F05 4 x M6 x 10,0

17
F05 4 x M6 x 10,0

F07 4 x M8 x 13,0 F07 4 x M8 x 13,0

F89-009 20,0 14,0
F05 4 x M6 x 10,0

17
F05 4 x M6 x 10,0

F07 4 x M8 x 13,0 F07 4 x M8 x 13,0
F89-014 20,0 14,0 F07 4 x M8 x 13,0 17 F07 4 x M8 x 13,0

F89-020 25,0 18,0
F07 4 x M8 x 13,0

22
F07 4 x M8 x 13,0

F10 4 x M10 x 15,0 F10 4 x M10 x 15,0
F12 4 x M12 x 19,0 F12 4 x M12 x 19,0

F89-032 35,0 10 x 8
F10 4 x M10 x 15,0

27
F10 4 x M10 x 15,0

F12 4 x M12 x 19,0 F12 4 x M12 x 19,0

F89-052 35,0 10 x 8
F10 4 x M10 x 15,0

27
F10 4 x M10 x 15,0

F12 4 x M12 x 19,0 F12 4 x M12 x 19,0

F89-084* 50,0 14 x 9
F10 4 x M10 x 15,0

36
F10 4 x M10 x 15,0

F14 4 x M16 x 24,0 F14 4 x M16 x 24,0

F89-085 50,0 14 x 9
F12 4 x M12 x 19,0

36
F12 4 x M12 x 19,0

F16 4 x M20 x 30,0 F16 4 x M20 x 30,0
F89-139 45,0 14 x 9 F14 4 x M16 x 24,0
F89-140 50,0 14 x 9 F14 4 x M16 x 24,0 46 F14 4 x M16 x 24,0

F89-141 50,0 14 x 9
F12 4 x M12 x 19,0

46
F12 4 x M12 x 19,0

F16 4 x M20 x 30,0 F16 4 x M20 x 30,0

F89-240 70,0 20 x 12
F16 4 x M20 x 30,0

46
F16 4 x M20 x 30,0

F25 8 x M16 x 24,0 F25 8 x M16 x 24,0

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

TABEL 3A - ISO-FLANGE MED VENTILFORBINDELSE (mm)
F89E - Keystone ISO F89D - ISO 5211

Akslens bund Monteringshuller Akslens bund Monteringshuller
Model F G Nøgle PCD Antal x størrelse x dybde Drev:  Stjernenr. PCD Antal x størrelse x dybde

F89-aktuatoren fås med 4 forskellige ventilforbindelser: 
F89D - ISO 5211 (metrisk gevind); F89E - Keystone ISO (metrisk gevind); F89U - Keystone britisk + metrisk gevind

NOTER
F89-084 er identisk med F89-085 med F10-F14-flange
F89-140 er identisk med F89-141 med F14-flange
* F89-084: F10-boring ikke i hus – brug den valgfri F10- til F14-tilslutningsplade
** Firkant 14 ved 45 grader

DIMENSIONER

Tandhjulsforbindelse F89E-størrelser 002-020 Tandhjulsforbindelse F89E-størrelser 032-240
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Ø F

F89-002 ** 44,5 4 x M6 x 8,0 *** 1¾ 4 x ¼-20 UNC x 0,38

F89-003 19,0 12,7
44,5 4 x M6 x 10,0

¾ ½
1¾ 4 x ¼-20 UNC x 0,38 AAA

82,5 4 x M10 x 15,0 3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAD

F89-004 20,6 4,8 x 4,8
44,5 4 x M6 x 10,0

13/16 3/16 x 3/16
1¾ 4 x ¼-20 UNC x 0,38 AAA

82,5 4 x M10 x 15,0 3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAC
F89-006 25,4 6,4 x 6,4 82,5 4 x M10 x 15,0 1 ¼ x ¼ 3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAD
F89-009 25,4 6,4 x 6,4 82,5 4 x M10 x 15,0 1 ¼ x ¼ 3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAD
F89-014 25,4 6,4 x 6,4 82,5 4 x M10 x 15,0 1 ¼ x ¼ 3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAD

F89-020 28,6 6,4 x 6,4
82,5 4 x M10 x 15,0

1⅛ ¼ x ¼
3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAD

127,0 4 x M12 x 19,0 5 4 x ½-13 UNC x 0,63 CAF

F89-032 28,6 6,4 x 6,4
82,5 4 x M10 x 15,0

1⅛ ¼ x ¼
3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAD

127,0 4 x M12 x 19,0 5 4x ½-13 UNC x 0,63 CAF

F89-033 34,9 7,9 x 7,9
82,5 4 x M10 x 15,0

1⅜ 5/16 x 5/16
3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAD

127,0 4 x M12 x 19,0 5 4 x ½-13 UNC x 0,63 CAG

F89-051 28,6 6,4 x 6,4
82,5 4 x M10 x 15,0

1⅛ ¼ x ¼
3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAD

127,0 4 x M12 x 19,0 5 4 x ½-13 UNC x 0,63 CAF

F89-052 34,9 7,9 x 7,9
82,5 4 x M10 x 15,0

1⅜ 5/16 x 5/16 
3¼ 4 x ⅜-16 UNC x 0,56 BAD

127,0 4 x M12 x 19,0 5 4 x ½-13 UNC x 0,63 CAG

F89-085 41,3 9,5 x 9,5
127,0 4 x M12 x 19,0

1⅝ ⅜ x ⅜
5 4 x ½-13 UNC x 0,63 CAH

165,0 4 x M20 x 30,0 6½ 4 x ¾-10 UNC x 1,00 DAH

F89-086 47,6 12,7 x 9,5
127,0 4 x M12 x 19,0

1⅞ ½ x ⅜
5 4 x ½-13 UNC x 0,63 CAJ

165,0 4 x M20 x 30,0 6½ 4 x ¾-10 UNC x 1,00 DAJ

F89-140 57,2 12,7 x 9,5
127,0 4 x M12 x 19,0

2¼ ½ x ⅜
5 4 x ½-13 UNC x 0,63 CAK

165,0 4 x M20 x 30,0 6½ 4 x ¾-10 UNC x 1,00 DAK
F89-240 57,2 12,7 x 9,5 165,0 4 x M20 x 30,0 2¼ ½ x ⅜ 6½ 4 x ¾-10 UNC x 1,00 DAK

TABEL 3B - KEYSTONE-FLANGE MED VENTILFORBINDELSE
F89U - Keystone metrisk (mm) F89U - Keystone britisk (tommer)

Akslens bund Monteringshuller Akslens bund Monteringshuller
Model F G Nøgle PCD Antal x størrelse x dybde F G Nøgle PCD Antal x størrelse x dybde Kode*

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

NOTER
F89-033 er identisk med F89-032 med større boring
F89-051 er identisk med F89-052 med mindre boring
F89-084 er identisk med F89-085 med mindre boring
F89-141 er identisk med F89-140 med større boring
* Kompatibilitetskode til Keystone-montering
** Firkant 14 ved 45 grader
*** Firkant 0,55 ved 45 grader

DIMENSIONER

Tandhjulsforbindelse F89U-størrelser 002-003 Pinion connection F89U sizes 004-240
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H H

J J

30 (1,18) 30 (1,18)41,1 (1,62) 41,1 (1,62)

80 (3,15)

93,5 (3,68)

80 (3,15)

93,5 (3,68)

4,0 
(0,16)

4,0 
(0,16)20,0 

(0,79)

M6 x 0,47

11,0 (0,43) A/F

Ø 16,0 
(0,63)

32 (1,26)

16 (0,63)
12 (0,47)

24 (0,95)

H

J

30 (1,18) 41,1 (1,62)

93,5 (3,68)

130,0 (5,12)

32 (1,26)

24 (0,95)12 (0,47)

16 (0,63)

¼" BSP/NPT

½" BSP/NPT

40 (1,58)

22,5 (0,89)

20 (0,79)

45 (1,77)

¼" BSP/NPT

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

TOPMONTERET BORING

Den topmonterede boring fås med både metrisk eller britisk gevind. Målene i hulmønsteret er identiske.

NOTER
- For model 002/003 overstiger keystone-boremønsteret (93,5 x 41,1 mm) husets mål. Tilføj keystone-monteringsplade (varenr. 11425095).
- Metriske gevindversioner har et boltgevind på M5 x 1,0 x 9,0 mm dybde.
- Versioner med britisk gevind har et boltgevind på 10-32 UNF x 0,28 tommers dybde.

NAMUR VDI/VDE 3845-MONTERING

Fuld efterlevelse af VDI/VDE 3845-standarden kan opnås ved at anvende en stikindsats i hunakslen.

LUFTTILSLUTNING

Aktuatoren styres ved at anvende trykluften på ¼” BSPP/NPT-portene (⅜" BSP/NPT for model F89-240) eller med en Namur-solenoidventil.

Boringsstørrelser til topmontering 002 - 020 Boringsstørrelser til topmontering 032 - 052

Lufttilslutningsstørrelse 002 - 052 Lufttilslutningsstørrelse 085 - 140 Lufttilslutningsstørrelse 240

B-port

Boringsstørrelser til topmontering 084 - 240

A-port A-port

B-port

A-port

B-port

NOTER
- Metriske gevindversioner har et boltgevind på M5 x 1,0 x 9,0 mm dybde.
- Versioner med britisk gevind har et boltgevind på 10-32 UNF x 0,28 tommers dybde.
- F89D har kun BSP-luftforbindelser
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F89-003 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
F89-004 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
F89-006 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
F89-009 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2
F89-014 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4
F89-020 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5
F89-032/033 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6 0,6 0,7
F89-051/052 0,7 0,7 0,9 0,9 0,6 0,8 0,8 1,0
F89-084/085/086 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4
F89-139/140/141 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,8 0,7 1,0
F89-240 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,6

F89-002 0,11 6,7 0,09 5,5
F89-003 0,17 10,4 0,14 8,5
F89-004 0,25 15,3 0,21 12,8
F89-006 0,36 21,8 0,29 17,7
F89-009 0,57 34,9 0,48 29,3
F89-014 0,90 54,9 0,73 44,5
F89-020 1,37 83,8 1,08 65,9
F89-032/033 2,10 128,2 1,66 101,3
F89-051/052 3,10 189,2 2,63 160,5
F89-084/085/086 5,09 310,6 3,87 236,2
F89-139/140/141 8,92 544,3 6,81 415,6
F89-240 15,40 939,8 12,63 770,7

F89-032/033 QS5 5,5 mm 0,47 0,61
F89-032/033 QS8 8 mm 0,23 0,31
F89-051/052 QS8 8 mm 0,24 0,30
F89-051/052 PS3/NS3 Ekstra ⅜" 0,16 0,20
F89-084/085/086 PS3/NS3 Ekstra ⅜" 0,17 0,24
F89-139/140/141 PS4/NS4 Ekstra ½" 0,18 0,26
F89-240 PS6/NS6 Ekstra ¾" 0,19 0,28

F89-002 1,0 2,2 - -
F89-003 1,4 3,1 1,7 3,7
F89-004 2,1 4,6 2,6 5,7
F89-006 2,9 6,4 3,6 7,9
F89-009 3,7 8,2 4,9 10,8
F89-014 5,3 11,7 7,3 16,1
F89-020 7,9 17,4 11,0 24,3
F89-032/033 12,1 26,7 16,7 36,8
F89-051/052 18,3 40,3 24,9 54,9
F89-084/085/086 27,8 61,3 39,7 87,5
F89-139/140/141 45,8 101,0 69,5 153,2
F89-240 77,5 170,9 112,4 247,8

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

TABEL 5 - AKTUATORENS CYKLUSTID (er)
DA SR

Model
Vandringstid Samlet tid Vandringstid Samlet tid

Åbning Lukning Åbning Lukning Åbning Lukning Åbning Lukning

NOTER
1. Aktuatorens slaglængdetid består af den tid, der kræves for at fjerne/opbygge tryk i aktuatoren, og følgelig flytte stemplerne (= rejsetid).
 Summen af tiden til at fjerne/opbygge og rejsetiden er den samlede cyklustid.
2. De angivne slagtider ovenfor er baseret på en ubetjent aktuator, der bruger 5,5 bar (80 psi) lufttryk fra en lufttilførselsbeholder, balancerede fjedertryk (10 eller 11 i 

tilfælde af fjederstyret) og en overdimensioneret rør- og magnetventil.
3. Aktuatorens slagtid varierer med det medfølgende lufttryk, luftflow, magnetventil og påkrævede ventilmoment og er kun beregnet til indikation.
4. Hastighedsreduktion på indsugnings- eller udstødningsporte forbedrer aktuatorens holdbarhed og er påkrævet for at overholde levetiden i henhold til EN15714-3-

standarden.

TABEL 7 - AKTUATORENS VÆGT

Model
DA SR

kg lbs kg lbs

FORSKYDNING AF AKTUATORSTEMPEL

Stempelforskydning er den samlede volumen af trykluft, efter aktuatoren har gennemført sin 
arbejdslængde.

TABEL 4 - AKTUATORVOLUMEN

Model
Åbning Lukning

liter kubiktommer liter kubiktommer

TABEL 6 - CYKLUSTIDER FOR AKTUATOR MED MULIGHED FOR OVERDIMENSIONERET PORT

Model

SR
Vandringstid (er) Samlet tid (er)

Kode Port A Lukning Lukning

NOTATER
Beregning af luftforbrug: Volumen i tabel viser den 
faktiske fri luftvolumen i enten åben eller tæt retning.

Luftforbruget vil variere afhængigt af 
forsyningstrykket. Brug følgende formel til at 
bestemme luftforbrug pr. minut:

Dobbeltvirkende (nL/min):

Dobbeltvirkende (SCFM):

 1 1

Åben +
Lukkevolumen (l)

Forsyning
lufttryk + 1 Cykler/

Min

 1728 14.7

Åben +
Lukkevolumen (in3)

Forsyning
lufttryk + 14,7 Cykler/

Min
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KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

KONSTRUKTIONSMATERIALER

TABEL 8 - KONSTRUKTIONSMATERIALER

Nr. Del Materiale
US-materiale-
standard

BS-materiale-
standard 

DIN-materiale-
standard Overflade

1 Hus Ekstruderet aluminium
ASTM B221 type 6063T6

ASTM B221 BS 1474 6063 DIN 3.33206.51 Anodiseret 5-8 mikrometer +
ESPC 60-80 mikrometer

2 Tandhjul Varmvalset stang i kulstofstål ASTM A108 
kvalitet 1045

A108 BS 970 080M40 C40 Forzinket og forniklet 
8-12 mikrometer

3 Stempel Sprøjtestøbt aluminiumslegering 
ASTM B85 type A380/BS 1490 kvalitet LM24

ASTM B85 BS 1490 DIN 1725-2300 eller 
226

Anodiseret

4 Slutmuffe Sprøjtestøbt aluminiumslegering 
ASTM B85 type A380/BS 1490 kvalitet LM24

ASTM B85 BS 1490 DIN 1725-2300 eller 
226

ESPC 60-80 mikrometer

5 Kam Støbt kvalitet SAE 1045/C45 / EN8 Sortnet
6 Fjeder Fjederstål i overensstemmelse med 

ASTM A401
ASTM A401 BS 5216 HS3 DIN 17223 Pti Epoxybelagt 30-40 

mikrometer
7 Fjederholder Kulstofstål Forzinket
8 Tallerkenfjeder Sprøjtestøbt aluminiumslegering 

ASTM B85 type A380/BS 1490 kvalitet LM24
ASTM B85 BS 1490 DIN 1725-2300 eller 

226
Anodiseret

9 Stempelstyr Zytel 101F NC010 Naturlig
10 Topleje PAR (1) + 25 % glasfyldt Naturlig
11 Bundleje PAR (1) + 25 % glasfyldt Naturlig
12 Øverste trykskive PA66 (2) Naturlig
13 Nederste trykskive PA66 (2) Naturlig
14 Vandringsstopskive SS (3) ISO 3506 A2-70 kvalitet Naturlig
15 Slutmuffeskive (fjederskive) SS (3) ISO 3506 A2-70 kvalitet Naturlig
16 Øverste O-ring (tandhjul) NBR-afstiver 70 A Naturlig
17 Nederste O-ring (tandhjul) NBR-afstiver 70 A Naturlig
18 O-ring (stempel) NBR-afstiver 70 A Naturlig
19 O-ring (vandringsstop) NBR-afstiver 70 A Naturlig
20 Pakning (slutmuffe) NBR-afstiver 70 A Naturlig
21 Bolt - vandringsstop SS (3) ISO 3506 A2-70 kvalitet Naturlig
22 Bolt - slutmuffe SS (3) ISO 3506 A2-70 kvalitet Naturlig
23 Møtrik - vandringsstop SS (3) ISO 3506 A2-70 kvalitet Naturlig
24 Låsering (nederst) Kulstofstål Forzinket og forniklet
25 Positionsindikator ABS-plast Naturlig

1. POM-acetalharpiks
2. Polyamidkvalitet 66

3. Rustfrit stål
*Dele, der følger med Soft Spare Parts Kits
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F89-002 100 134 167 184 201 234 277
F89-003 147 197 246 270 295 344 408
F89-004 223 297 372 409 446 521 617
F89-006 320 427 534 587 641 747 886
F89-009 512 683 853 938 1024 1194 1416
F89-014 801 1068 1334 1468 1601 1868 2215
F89-020 1173 1563 1954 2150 2345 2736 3244
F89-032/033 1841 2455 3068 3375 3682 4295 5093
F89-051/052 2789 3718 4648 5112 5577 6507 7715
F89-084/085 4652 6203 7754 8529 9304 10855 12871
F89-140/141 7749 10332 12915 14206 15497 18080 21438
F89-240 13357 17810 22262 24489 26715 31167 36955

F89-002 11 15 18 20 22 25 30
F89-003 17 22 28 31 33 39 46
F89-004 25 34 42 46 50 59 70
F89-006 36 48 60 66 72 84 100
F89-009 58 77 96 106 116 135 160
F89-014 90 121 151 166 181 211 250
F89-020 132 177 221 243 265 309 366
F89-032/033 208 277 346 381 416 485 575
F89-051/052 315 420 525 577 630 735 871
F89-084/085/086 525 701 876 963 1051 1226 1454
F89-139/140/141 913 1218 1522 1674 1826 2131 2527
F89-240 1508 2011 2514 2765 3017 3520 4173

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

MOMENTOUTPUT

Dobbeltvirkende aktuator
Til dimensionering af dobbeltvirkende 
aktuatorer skal du bruge den følgende tabel og 
vælge den aktuator, som vil give det nærmeste 
momentoutput over det forventede moment for 
ventilen og den påkrævede sikkerhedsfaktor.

TABEL 9 - DA-MOMENT (Nm)
Lufttryk (bar)

Model 3 4 5 5,5 6 7 8,3

TABEL 10 - DA-MOMENT (tommer·lb)
Lufttryk (psi)

Model 40 60 70 80 90 100 120

Aktuator med fjederretur
Dimensionering af fjederretur er mere 
kompleks. Først skal du beslutte den ønskede 
'fejltilstand' (selvåbnende eller selvlukkende). 
Desuden skal du beslutte kritiske 
momentpunkter for emneventilen ved hjælp af 
nedenstående tabel.

Butterflyventiler "selvlukkende" Butterflyventiler "selvåbnende"
Start på luftmoment Start på fjedermoment
Slut på fjedermoment Slut på luftmoment

Kugleventiler "selvlukkende" Kugleventiler "selvåbnende"
Start på luftmoment (åbning) Start på fjedermoment (åbning)
Slut på luftmoment (helt åben) Slut på fjedermoment (helt åben)
Start på fjedermoment (afbrydelse fra åben) Start på luftmoment (afbrydelse fra åben)
Slut på fjedermoment (genlukning) Slut på luftmoment (genlukning)
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F89-003 4 11 8 16 13 22 19 25 22 28 24 33 30 40 37 9 6
5 9 6 15 11 21 17 23 19 26 22 32 28 39 35 11 7
6 8 3 14 9 19 14 22 17 25 20 30 26 37 33 13 9
7 7 1 12 7 18 12 20 15 23 18 29 23 36 31 16 10
8 11 4 16 10 19 13 22 16 27 21 34 28 18 12
9 9 2 15 8 17 11 20 13 26 19 33 26 20 13

10 13 6 16 8 19 11 24 17 32 24 22 15
11 12 3 15 6 17 9 23 14 30 22 24 16
12 13 4 16 7 21 12 29 19 27 17

F89-004 4 17 12 25 21 33 29 38 33 42 37 50 46 61 57 13 9
5 15 9 23 17 31 26 36 30 40 34 48 43 59 53 16 11
6 12 6 21 14 29 23 33 27 38 31 46 39 57 50 19 13
7 10 3 19 11 27 19 31 23 35 28 44 36 55 47 23 15
8 17 8 25 16 29 20 33 24 42 33 53 44 26 17
9 14 4 23 13 27 17 31 21 40 30 50 41 29 19

10 21 10 25 14 29 18 37 26 48 37 32 21
11 19 6 23 11 27 15 35 23 46 34 36 23
12 21 7 25 11 33 20 44 31 39 26

F89-006 4 24 13 36 25 48 37 54 43 60 49 72 61 88 77 23 12
5 21 7 33 19 45 31 51 37 57 43 69 55 85 71 29 15
6 18 2 30 14 42 26 48 32 54 38 66 50 82 65 34 18
7 27 8 39 20 45 26 51 32 63 44 79 60 40 21
8 24 2 36 14 42 20 48 26 60 38 76 54 46 24
9 33 9 39 15 45 21 57 33 73 48 51 27

10 30 3 36 9 42 15 54 27 70 43 57 30
11 33 3 39 9 51 21 67 37 63 33
12 37 4 49 16 64 31 69 36

F89-009 4 38 29 58 48 77 67 87 77 96 86 115 106 140 131 29 19
5 33 21 53 41 72 60 82 70 91 79 111 98 136 123 36 24
6 29 14 48 33 67 53 77 62 86 72 106 91 131 116 44 29
7 24 7 43 26 62 45 72 55 82 65 101 84 126 109 51 34
8 38 19 57 38 67 48 77 57 96 77 121 102 58 39
9 33 11 53 31 62 40 72 50 91 69 116 94 66 44

10 48 23 57 33 67 43 86 62 111 87 73 49
11 43 16 52 26 62 35 81 55 106 80 80 53
12 48 18 57 28 77 47 102 72 88 58

F89-014 4 60 46 91 76 121 106 136 121 151 136 181 166 220 205 45 30
5 53 35 83 65 113 95 128 110 143 125 173 155 213 194 56 38
6 45 23 75 53 106 84 121 99 136 114 166 144 205 183 67 45
7 38 12 68 42 98 72 113 88 128 103 158 133 198 172 78 53
8 60 31 91 61 106 76 121 91 151 122 190 161 89 60
9 53 20 83 50 98 65 113 80 143 110 183 150 101 68

10 76 39 91 54 106 69 136 99 175 138 112 75
11 68 28 83 43 98 58 128 88 168 127 123 83
12 76 32 91 47 121 77 160 116 134 90

F89-020 4 86 62 130 107 174 151 196 173 218 195 262 239 320 296 70 47
5 74 45 118 89 162 133 184 155 206 177 251 221 308 279 88 58
6 62 27 107 72 151 116 173 138 195 160 239 204 296 261 105 70
7 51 10 95 54 139 98 161 120 183 142 227 186 285 244 123 82
8 83 37 127 81 149 103 171 125 216 169 273 226 140 93
9 72 19 116 63 138 85 160 107 204 151 261 209 158 105

10 104 46 126 68 148 90 192 134 250 191 175 117
11 92 28 114 50 136 72 181 116 238 174 193 128
12 103 33 125 55 169 99 226 156 210 140

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

TABEL 11 - SR-MOMENT (Nm)

Model
Antal 
fjedre

Lufttryk (bar) Fjedermoment
3 4 5 5,5 6 7 8,3

AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET SST SET
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F89-
032/033

4 134 96 203 166 272 235 307 270 341 304 411 374 501 464 111 74
5 115 69 184 138 254 207 288 242 323 276 392 346 482 436 139 93
6 96 41 166 110 235 179 270 214 304 249 374 318 464 408 167 111
7 78 13 147 82 216 151 251 186 286 221 355 290 445 380 195 130
8 129 54 198 124 232 158 267 193 336 262 426 352 223 149
9 110 26 179 96 214 130 249 165 318 234 408 324 251 167

10 161 68 195 102 230 137 299 206 389 296 279 186
11 142 40 177 75 211 109 281 178 371 269 307 204
12 158 47 193 81 262 151 352 241 334 223

F89-
051/052

4 195 135 300 240 405 345 457 398 510 450 615 555 751 691 180 120
5 165 90 270 195 375 300 428 353 480 405 585 510 721 647 225 150
6 135 45 240 150 345 255 398 308 450 360 555 465 691 602 269 180
7 105 1 210 105 315 210 368 263 420 315 525 420 662 557 314 210
8 180 61 285 166 338 218 390 270 495 375 632 512 359 240
9 150 16 255 121 308 173 360 226 465 331 602 467 404 269

10 225 76 278 128 330 181 435 286 572 422 449 299
11 195 31 248 83 300 136 405 241 542 377 494 329
12 218 38 270 91 375 196 512 332 539 359

F89-
084/085/ 
086

4 329 231 504 406 679 581 767 669 855 757 1030 932 1257 1159 294 196
5 280 157 455 332 630 507 718 595 806 683 981 858 1208 1085 368 245
6 231 83 406 258 581 433 669 521 757 609 932 784 1159 1011 442 294
7 181 10 356 185 531 360 619 448 707 536 882 711 1109 938 515 344
8 307 111 482 286 570 374 658 462 833 637 1060 864 589 393
9 258 37 433 212 521 300 609 388 784 563 1011 790 663 442

10 384 139 472 227 560 315 735 490 962 717 736 491
11 335 65 423 153 511 241 686 416 913 643 810 540
12 374 80 462 168 637 343 864 570 883 589

F89-139/
140/141

4 548 384 840 676 1131 967 1277 1113 1423 1259 1714 1550 2094 1930 491 327
5 466 262 758 554 1049 845 1195 991 1341 1137 1632 1428 2012 1808 613 409
6 384 139 676 431 967 722 1113 868 1259 1014 1550 1305 1930 1685 736 491
7 303 16 595 308 886 599 1032 745 1178 891 1469 1182 1849 1562 859 572
8 513 186 804 477 950 623 1096 769 1387 1060 1767 1440 981 654
9 431 63 722 354 868 500 1014 646 1305 937 1685 1317 1104 736

10 640 231 786 377 932 523 1223 814 1603 1194 1227 818
11 558 109 704 255 850 401 1141 692 1521 1072 1349 900
12 623 132 769 278 1060 569 1440 949 1472 981

F89-240 4 954 676 1457 1179 1960 1682 2211 1933 2462 2184 2965 2687 3619 3341 832 554
5 815 469 1318 972 1821 1475 2072 1726 2323 1977 2826 2480 3480 3134 1039 693
6 676 261 1179 764 1682 1267 1933 1518 2184 1769 2687 2272 3341 2926 1247 832
7 538 53 1041 556 1544 1059 1795 1310 2046 1561 2549 2064 3203 2718 1455 970
8 902 348 1405 851 1656 1102 1907 1353 2410 1856 3064 2510 1663 1109
9 764 140 1267 643 1518 894 1769 1145 2272 1648 2926 2302 1871 1247

10 1128 435 1379 686 1630 937 2133 1440 2787 2094 2079 1386
11 990 227 1241 478 1492 729 1995 1232 2649 1886 2287 1524
12 1102 270 1353 521 1856 1024 2510 1678 2495 1663

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

TABEL 11 - SR-MOMENT (Nm) fortsat

Model
Antal 
fjedre

Lufttryk (bar) Fjedermoment
3 4 5 5,5 6 7 8,3

AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET SST SET
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F89-003 4 97 71 142 115 195 168 221 195 248 213 292 266 354 328 80 53
5 80 53 133 97 186 151 204 168 230 195 283 248 345 310 97 62
6 70 30 120 79 169 128 193 153 218 177 267 226 331 290 118 77
7 58 10 107 59 156 108 180 133 205 157 254 207 318 270 137 90
8 94 39 143 89 168 113 192 138 241 187 305 251 157 103
9 81 20 130 69 155 94 179 118 229 167 292 231 177 116

10 117 49 142 74 167 99 216 148 280 212 196 128
11 105 30 129 54 154 79 203 128 267 192 216 141
12 116 35 141 59 190 108 254 172 236 154

F89-004 4 151 106 221 186 292 257 337 292 372 328 443 407 540 505 115 80
5 133 80 204 151 275 230 319 266 354 301 425 381 523 469 142 97
6 110 51 184 125 259 200 296 237 333 274 407 348 504 445 172 113
7 91 22 165 97 240 171 277 208 314 245 388 320 485 416 201 132
8 146 68 221 142 258 179 295 217 369 291 466 388 230 151
9 127 39 202 113 239 151 276 188 351 262 447 359 258 170

10 183 85 220 122 257 159 332 233 428 330 287 189
11 164 56 201 93 238 130 313 205 409 301 316 208
12 182 65 220 102 294 176 391 273 344 227

F89-006 4 214 117 320 223 426 329 479 382 533 435 639 541 777 679 202 105
5 188 66 294 172 400 278 453 332 506 385 613 491 751 629 253 131
6 162 15 268 122 374 228 427 281 480 334 586 440 724 578 303 157
7 242 71 348 177 401 230 454 284 560 390 698 528 354 183
8 215 21 322 127 375 180 428 233 534 339 672 477 404 210
9 295 76 348 129 402 183 508 289 646 427 455 236

10 269 26 322 79 375 132 482 238 620 376 505 262
11 296 28 349 82 455 188 594 326 556 288
12 323 31 429 137 567 275 606 314

F89-009 4 337 257 514 425 682 593 771 682 850 762 1019 939 1240 1160 257 168
5 292 186 469 363 638 531 726 620 806 700 983 868 1204 1089 319 213
6 254 124 424 295 595 466 680 551 765 636 936 807 1158 1029 388 258
7 210 60 381 230 552 401 637 486 722 572 893 742 1115 964 452 301
8 338 166 509 336 594 422 679 507 850 678 1072 900 517 344
9 295 101 466 272 551 357 636 443 807 613 1029 835 581 388

10 423 207 508 293 593 378 764 549 986 770 646 431
11 380 143 465 228 550 313 721 484 943 706 710 474
12 422 163 507 249 678 419 900 641 775 517

F89-014 4 531 407 806 673 1072 939 1204 1072 1337 1204 1603 1470 1948 1816 399 266
5 469 310 735 576 1001 841 1134 974 1266 1107 1532 1373 1886 1718 496 337
6 402 207 669 474 936 741 1069 874 1202 1008 1469 1274 1816 1621 594 399
7 335 108 602 375 869 642 1002 775 1136 909 1403 1175 1750 1522 693 465
8 536 276 803 543 936 676 1069 810 1336 1076 1683 1423 792 532
9 469 177 736 444 870 577 1003 711 1270 978 1617 1324 891 598

10 670 345 803 478 937 612 1203 879 1550 1226 990 665
11 603 246 737 379 870 513 1137 780 1484 1127 1089 731
12 670 280 804 414 1070 681 1417 1028 1188 798

F89-020 4 762 549 1151 948 1541 1337 1736 1532 1931 1727 2320 2117 2834 2622 620 416
5 655 399 1045 788 1435 1178 1630 1373 1824 1568 2223 1957 2728 2471 779 514
6 553 243 943 633 1334 1024 1530 1220 1725 1415 2116 1806 2624 2314 930 620
7 449 88 840 478 1231 869 1426 1065 1622 1260 2013 1651 2521 2159 1085 723
8 737 323 1128 714 1323 910 1518 1105 1909 1496 2418 2004 1240 827
9 633 168 1024 559 1220 755 1415 950 1806 1341 2314 1849 1395 930

10 921 404 1116 600 1312 795 1703 1186 2211 1694 1550 1033
11 818 249 1013 445 1208 640 1599 1031 2107 1539 1705 1137
12 910 290 1105 485 1496 876 2004 1384 1860 1240

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

TABEL 12 - SR-MOMENT (tommer·lb)

Model
Antal 
fjedre

Lufttryk (psi) Fjedermoment
40 60 70 80 90 100 120

AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET SST SET
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F89-
032/033

4 1187 850 1798 1470 2409 2081 2719 2391 3020 2692 3640 3312 4437 4109 983 655
5 1019 611 1630 1222 2250 1833 2551 2143 2861 2444 3472 3064 4269 3861 1231 824
6 854 360 1467 974 2081 1587 2388 1894 2695 2201 3308 2815 4106 3612 1481 987
7 689 113 1303 727 1916 1341 2223 1647 2530 1954 3144 2568 3942 3366 1728 1152
8 1138 480 1752 1094 2059 1401 2366 1707 2979 2321 3777 3119 1974 1316
9 974 233 1587 847 1894 1154 2201 1461 2815 2074 3612 2872 2221 1481

10 1423 600 1730 907 2037 1214 2650 1828 3448 2625 2468 1645
11 1258 353 1565 660 1872 967 2486 1581 3283 2378 2715 1810
12 1401 413 1707 720 2321 1334 3119 2132 2962 1974

F89-
051/052

4 1727 1196 2657 2126 3587 3056 4047 3525 4517 3985 5447 4915 6651 6120 1594 1063
5 1461 797 2391 1727 3321 2657 3791 3126 4251 3587 5181 4517 6386 5730 1993 1328
6 1198 402 2127 1332 3057 2261 3522 2726 3986 3191 4916 4120 6124 5329 2386 1591
7 933 5 1862 934 2792 1864 3256 2328 3721 2793 4651 3723 5859 4931 2784 1856
8 1597 536 2526 1466 2991 1931 3456 2395 4386 3325 5594 4533 3182 2121
9 1332 139 2261 1068 2726 1533 3191 1998 4120 2927 5329 4136 3580 2386

10 1996 670 2461 1135 2926 1600 3855 2530 5064 3738 3977 2652
11 1731 273 2196 737 2661 1202 3590 2132 4799 3340 4375 2917
12 1931 340 2395 805 3325 1734 4533 2942 4773 3182

F89-
084/085/ 
086

4 2916 2048 4467 3599 6018 5150 6793 5925 7568 6700 9119 8251 11135 10267 2604 1736
5 2482 1393 4033 2944 5584 4494 6359 5270 7134 6045 8685 7596 10701 9612 3259 2170
6 2048 738 3599 2288 5150 3839 5925 4614 6700 5390 8251 6940 10267 8956 3915 2604
7 3156 1642 4707 3192 5482 3968 6258 4743 7808 6294 9824 8310 4561 3047
8 2722 986 4273 2537 5048 3312 5824 4088 7374 5638 9390 7654 5217 3481
9 3839 1882 4614 2657 5390 3432 6940 4983 8956 6999 5872 3915

10 3405 1235 4180 2010 4956 2786 6506 4337 8522 6352 6518 4349
11 2971 580 3746 1355 4522 2130 6072 3681 8088 5697 7174 4783
12 3312 709 4088 1484 5638 3035 7654 5051 7820 5217

F89-139/
140/141

4 4853 3400 7436 5983 10018 8566 11310 9857 12601 11149 15184 13732 18542 17090 4349 2896
5 4126 2320 6709 4903 9292 7485 10584 8777 11875 10068 14458 12651 17816 16009 5429 3622
6 3400 1230 5983 3813 8566 6396 9857 7688 11149 8979 13732 11562 17090 14920 6518 4349
7 5266 2724 7849 5307 9140 6598 10431 7890 13014 10473 16372 13830 7608 5066
8 4539 1643 7122 4226 8414 5518 9705 6809 12288 9392 15646 12750 8688 5792
9 6396 3137 7688 4428 8979 5720 11562 8303 14920 11660 9778 6518

10 5670 2047 6961 3339 8253 4630 10836 7213 14193 10571 10867 7245
11 4944 967 6235 2258 7527 3550 10109 6133 13467 9491 11948 7971
12 5518 1169 6809 2461 9392 5043 12750 8401 13037 8688

F89-240 4 8451 5989 12903 10441 17356 14894 19582 17120 21808 19346 26261 23798 32049 29587 7369 4907
5 7220 4155 11672 8608 16125 13060 18351 15286 20577 17513 25030 21965 30818 27753 9202 6138
6 5989 2313 10441 6766 14894 11218 17120 13444 19346 15671 23798 20123 29587 25911 11044 7369
7 9219 4923 13671 9376 15898 11602 18124 13828 22576 18281 28364 24069 12886 8591
8 7988 3081 12440 7534 14667 9760 16893 11986 21345 16439 27133 22227 14729 9822
9 11218 5692 13444 7918 15671 10144 20123 14596 25911 20385 16571 11044

10 9987 3849 12213 6076 14439 8302 18892 12754 24680 18543 18413 12275
11 8765 2007 10991 4233 13217 6460 17670 10912 23458 16700 20255 13497
12 9760 2391 11986 4618 16439 9070 22227 14858 22097 14729

KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
GENERELLE FORMÅL / FARLIGT OMRÅDE

TABEL 12 - SR-MOMENT (tommer·lb) fortsat

Model
Antal 
fjedre

Lufttryk (psi) Fjedermoment
40 60 70 80 90 100 120

AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET AST AET SST SET
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KEYSTONE F89 PNEUMATISK AKTUATOR MED KVART OMDREJNING
BESTILLINGSVEJLEDNING

VEJLEDNING TIL VALG
Eksempel: 89E 020 03 08 N14 N 2 M 00 M10 D25
Figurnummer
89D ISO 5211-flange og aksel
89E ISO-flange og Keystone-aksel
89U Keystone-flange og aksel
Model/størrelse
002 002 020 020 085 085
003 003 032 032 086 086
004 004 033 033 139 139
006 006 051 051 140 140
009 009 052 052 141 141
014 014 084 084 240 240
Handling
01 DA 03 SR FC CW (std)
02 DA - Omvendt virkende 04 SR FC CCW
Fjederværdi
04 4 fjedre 08 8 fjedre 12 12 fjedre
05 5 fjedre 09 9 fjedre XX ikke relevant 
06 6 fjedre 10 10 fjedre
07 7 fjedre 11 11 fjedre
Lufttilslutning
N14 ¼" NPT P14 ¼" BSPP
N12 ½" NPT (Kun F89-240) P12 ½" BSPP (Kun 89-240)
Temperaturområde
H Høj temp. (FKM)
N Standard / Generelle formål (NBR)
L Lav temp.
E Ekstrem lav temp.
Vandringsstop
2 Dobbeltaksel (std)
3 Enkeltslagsbegrænser (endekapsel)
4 Dobbeltslagsbegrænser (endekapsel) [1]

Flangegevind
M Metrisk
U Imperial
Variant
00 Standard
A4 A4 SS-bolte
Ventilflange*
F03 PCD 36 mm (ISO 5211) M05 F03 + F05 (ISO 5211) U1C PCD 1,75" (Keystone 45 grader)
F04 PCD 42 mm (ISO 5211) M07 F05 + F07 (ISO 5211) U34 PCD 3,25" (Keystone 45 grader)
F05 PCD 50 mm (ISO 5211) M10 F07 + F10 + F12 (ISO 5211) U50 PCD 5,00" (Keystone 45 grader)
F07 PCD 70 mm (ISO 5211) M11 F07 + F10 + F12 (ISO 5211) U68 PCD 6,50" (Keystone 45 grader)
F10 PCD 102 mm (ISO 5211) M12 F10 + F12 (ISO 5211)
F12 PCD 125 mm (ISO 5211) M14 F10 + F14 (ISO 5211) C34 PCD 1,75 + 3,25" (Keystone 45 grader)
F14 PCD 140 mm (ISO 5211) M16 F12 + F16 (ISO 5211) C50 PCD 3,25 + 5,00" (Keystone 45 grader)
F16 PCD 165 mm (ISO 5211) C68 PCD 5,00 + 6,50" (Keystone 45 grader)
Aksel*
S11 Stjerne 11 M35 E6 - 35K10 U0D Dia 13/16"; K 3/16 x 3/16" (20,6K4,78 mm)
S14 Stjerne 14 M40 E7 - 40K12 U10 Dia 1"; K1¼x¼" (25,4K6,35 mm)
S17 Stjerne 17 M44 E8 - 44K12 U12 Dia 1⅛"; K¼x¼" (28,8K6,35 mm)
S22 Stjerne 22 M50 E9 - 50K14 U16 Dia 1⅜"; K 5/16 x 5/16" (34,9K7,94 mm)
S27 Stjerne 27 M60 E0 - 60K18 U1A Dia 1⅝"; K ⅜ x ⅜" (41,3K9,53 mm)
S36 Stjerne 36 M70 EA - 70K20 U1E Dia 1⅞"; K ½ x ⅜" (47,6K12,7 mm)
S46 Stjerne 46 M80 EB - 80K22 U24 Dia 2¼; K ½ x ⅜" (57,2K12,7 mm)
S55 Stjerne 55 M90 EC - 90K25 U26 Dia 2⅜"; K ⅝" (63,3K15,9 mm)
S75 Stjerne 75 MA0 ED - 100K28 U2C Dia 2¾"; K ⅝" (69,9K15,9 mm)

MS0 Boring 30 x K8 (Keystone) U38 Dia 3½"; K ⅞" (88,9K22,23 mm)
D12 E1 - DD12 x 8
D16 E2 - DD16 x 11 P06 DD ⅜" x ¼" (9,53 x 6,35 mm)
D20 E3 - DD20 x 14 P09 DD 9/16" x ⅜" (14,29 x 9,53 mm)
D25 E4 - DD25 x 18 P0A DD ⅝" x 7/16" (15,88 x 11,1 mm)
D30 E5 - DD30 x 22 P0C DD ¾" x ½" (19,05 x 12,7 mm)

P0E DD ⅞" x ⅝" (22,2 x 15,88 mm)

* Se de tekniske sider angående de specifikke flange- og akseloplysninger for 
hver model.
1. Når valgmuligheden for det udvidede endestop er påkrævet, skal valgmuligheden 

dobbeltslagsbegrænser (4) vælges, hvis lufttilførslen til aktuatoren 
bliver > 5,5 bar / 80 psi



16

VCTDS-02779-DA © 2017, 2022 Emerson Electric Co. All rights reserved 12/22. Keystone er et mærke, der tilhører en af virksomhederne i forretningsenheden Emerson 
Automation Solutions under Emerson Electric Co. Emerson-logoet er et varemærke og servicemærke tilhørende Emerson Electric Co. Alle andre mærker tilhører deres 
potentielle ejere.

Indholdet af denne udgivelse fremlægges udelukkende til orientering. Selvom vi gør alt for at sikre indholdets nøjagtighed, må det ikke fortolkes som nogen form for 
udtrykkelige eller underforståede garantier, hvad angår de produkter og tjenester, der er beskrevet heri, eller deres brug eller anvendelighed. Alle salg er underlagt 
vores vilkår og betingelser, som kan fås ved henvendelse. Vi forbeholder os retten til at ændre eller forbedre designet eller specifikationerne for sådanne produkter når 
som helst og uden forudgående varsel.

Emerson Electric Co. er ikke ansvarlig for valg, brug eller vedligeholdelse af produkter. Køberen er eneansvarlig for korrekt valg, brug og vedligeholdelse af Emerson
Electric Co. produkter.

Emerson.com/FinalControl


