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ADVARSEL

Unnlatelse av å følge retningslinjene for sikker installering kan føre til dødsfall eller 
alvorlig personskade

 Rosemount 3490 Series-styringsenheten (“styringsenhet”) må ikke monteres i et farlig 
område. Styringsenheten kan koples til transmittere som er montert på et farlig område

 Styringsenheten skal kun brukes slik det er spesifisert i denne veiledningen og i 
produktets referansehåndbok. I Rosemount 3490 Series-referansehåndboken 
(dokumentnr. 00809-0100-4841) og Rosemount3490 Series-sikkerhetshåndboken 
(dokumentnr. 00825-0200-4841) finner du mer informasjon

 Styringsenheten må kun monteres, tilkoples, igangsettes, driftes og vedlikeholdes av tilstrekkelig 
kvalifisert personell som tar hensyn til alle nasjonale og lokale krav som måtte gjelde

Elektriske støt kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade

 Sørg for at styringsenheten ikke er strømførende når du fjerne klemmedekselet og kopler til 
klemmene

 Hvis styringsenheten monteres i et miljø med høy spenning og det oppstår en feiltilstand eller 
monteringsfeil, kan det være høy spenning i ledninger og klemmer

 

 Les det nummererte dokumentet på den medfølgende 
CD-ROM-en eller på www.rosemount.com for å få 
ytterligere informasjon.

 En elektronisk enhet med Adobe Acrobat-programvaren 
installert er nødvendig for å se innholdet i dokumentet.

 En standardkonfigurasjon for en styringsenhet ved levering 
fra fabrikken.

 Slå på/av strømmen kun til styringsenheten.

www

Dokumentnummer
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Montering: Veggmontert enhet (IP65) 

Merk
 Styringsenheten skal kun installeres i et ikke-eksplosjonsfarlig område (vanlig sted), men 

den kan koples til transmittere som er installert i eksplosjonsfarlige (klassifiserte) områder.

Montere styringsenheten (IP65) 
 Den veggmonterte styringsenheten (IP65-boksen) kan brukes både innendørs og 

utendørs, men den må beskyttes mot direkte sollys, flom og kraftig regn.

Med tanke på sikkerheten må veggen eller annen monteringsstruktur kunne tåle 
fire ganger enhetens vekt på 1,4 kg (nettstrøm) eller 1,0 kg (likestrøm).

Kabinett og veggfester 
følger ikke med.

Alternativ 2

213 
(8.4)

185
(7.3)

Beregn
165 (6.5)

til kabling

147,5 
(5.8)

Merk: Dimensjonene vises i mm (tommer) 
med mindre noe annet er angitt.

24,5 (0.96)17,5 (0.69)

85 (3.3)
Maks.

Alternativ 1

198 (7.8)

Ø5 mm

Ø5 mm

Ø5 mm

Kontakt for nedlasting 
av loggførte data 
(kun 3493).

Spor tilpasset
alternativ 2

Spor tilpasset
alternativ 1
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Foreta elektriske tilkoplinger

Kabelmuffer og blindplugger/stopplugger for veggmontert enhet 
(IP65-boks)

1. Fjern klemmedekslet.

2. Sett kabelmuffene (følger med) inn i de forhåndsborede hullene som er klargjort 
for kabling. 

3. Sett blindplugger/stopplugger (følger med) inn i de ubrukte hullene.

Slå av 
styrings-
enheten.3491/2 3493

Fjern alle eventuelle 
transporthetter.

Fjern ikke den 
forhåndsmonterte 
RS232-kontakten.

Løsne 2 x klemmedekselskruer.

Kabelmuffer (følger med)

Blindplugger/stopplugger (følger med)
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Kople strømforsyning til veggmontert enhet (IP65-boks)
1. Kople til nettstrøm på 115/230 Vac eller likestrøm på 24 Vdc (avhengig av 

styringsenheten):

Merk
 Forskrifter og standarder for elektriske tilkoplinger varierer fra land til land. Fargene som 

er angitt for de fleksible kabelledningene i denne hurtigstartveiledningen, gjelder for USA. 
Det er svært viktig å sjekke de lokale bestemmelsene for elektriske tilkoplinger som 
involverer nettstrøm. Hvis du er i tvil, skal du be om hjelp fra en kvalifisert elektriker.

28: L (Black)
 29: N (White)
 30: IS Earth

32:  + (White)
   31:  -   (Black)

 30: IS Earth

Slå alltid av strømmen når du foretar disse tilkoplingene. 

Nett-
strøm-

inngang

På enhet med nettstrøm:

 På en enhet med 24 V likestrøm:

24 Vdc-
inngang

Klemme 30 må koples til en egensikker jording hvis transmitteren 
(koplet til klemme 1 og 2) befinner seg i et eksplosjonsfarlig område.

Sett spenningsbryteren 
på 115 eller 230 Vac.

28:L (sort)

29:N (hvit)

30:IS jord

30:IS jord

31: - (sort)

32: + (hvit)
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Kople transmittere (strøminngang) til veggmontert enhet (IP65-boks)
1. Kople til den ene 4—20 mA- eller HART-transmitteren (gjelder Rosemount 3491 eller 

3493) eller den første av to HART-transmittere (gjelder kun Rosemount 3492):

2. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling.

3. Kople til den andre HART-transmitteren (gjelder kun Rosemount 3492):

4. Kople til den første HART-transmitteren igjen (gjelder kun Rosemount 3492):

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

Tx1

Strøm-
inngang

1: 24 V (rød)

2: lin (sort)

(skjerming)3:

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

a. Kople fra den første transmitteren og kople deretter til den andre transmitteren.

Tx2

Strøm-
inngang

(skjerming)3:

1: 24 V (rød)
2: lin (sort)

b. Slå på og følg meldingene på skjermen til det vises en måling.

a. Kople til den første transmitteren igjen (uten å kople fra den andre transmitteren).

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

Tx1

b. Slå på og følg meldingene på skjermen til det vises en måling.

Merk: Både Tx1 og Tx2 er koplet til 
strøminngangsklemmene 1, 2 og 3.

Strøm-
inngang

www

0809-0100-4841

1: 24 V (rød)

(skjerming)3:

2: lin (sort)
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Montering: Veggmontert enhet (NEMA 4X)

Merk
 Styringsenheten skal kun installeres i et ikke-eksplosjonsfarlig område (vanlig sted), men 

den kan koples til transmittere som er installert i eksplosjonsfarlige (klassifiserte) områder.

Montere styringsenheten (NEMA 4X)
 Den veggmonterte styringsenheten (NEMA 4X-boksen) kan brukes både innendørs og 

utendørs, men den må beskyttes mot direkte sollys, flom og kraftig regn.

Med tanke på sikkerheten må veggen 
eller annen monteringsstruktur kunne 
tåle fire ganger enhetens vekt på 3,5 kg 
(nettstrøm) eller 3,1 kg (likestrøm).

Velg en skruelengde som egner seg for 
monteringsoverflaten.

300
(11.8)

Beregn
165 (6.5)

til kabling

138,4 (5.5) Merk: Dimensjonene vises i mm (tommer) 
med mindre noe annet er angitt.

280 (11)

328 (12.9)

4 monteringshull

Ø8 mm

Det kan bores hull 
innenfor disse områdene 
til kabelmuffer 
(følger ikke med).

SETT FRA UNDERSIDEN30 (1.18)

Ø8 mm

30 (1.18)

300 (11.8)

105,5
(4.15)

40 
(1.57)

46 
(1.81)

149 
(5.86)

40 
(1.57)

Denne dimensjonen er 
redusert til 100 mm (3.9 in.) 
på 3493 på grunn av 
RS232-kontakten for 
nedlasting av loggførte 
data (se side 8).

280 
(11)

280 (11)
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Foreta elektriske tilkoplinger

Kabelmuffer for veggmontert enhet (NEMA 4X-boks)
1. Fjern klemmedekslet.

2. Hvis det ikke allerede er gjort, skal du bore hull til 
kabelmuffene (se side 7). 
Ta høyde for den forhåndsmonterte RS232-kontakten for 
nedlasting av data på Rosemount 3493-styringsenheten.

3. Sett kabelmuffene (følger ikke med) inn i de nyborede 
hullene som er klargjort for kabling.

Slå av 
styrings-
enheten.

3491 og 3492 3493

Ikke fjern den 
forhåndsmonterte 
RS232-kontakten for 
nedlasting av lata på 
Rosemount 3493.

Løsne 4 x klemmedekselskruer.

Løft forsiktig klemmedekslet av kapslingen.
Det er en jordledningsforbindelse mellom klemmedekslet og kapslingen.

Jordledning 
(grønn)

Det finnes ikke forhåndsborede hull for kabelmuffer.
8



HurtigstartveiledningApril 2014
Kople strømforsyning til veggmontert enhet (NEMA 4X-boks)
1. Kople til nettstrøm på 115/230 Vac eller likestrøm på 24 Vdc (avhengig av 

styringsenheten):

Merk
 Forskrifter og standarder for elektriske tilkoplinger varierer fra land til land. Fargene som 

er angitt for de fleksible kabelledningene i denne hurtigstartveiledningen, gjelder for USA. 
Det er svært viktig å sjekke de lokale bestemmelsene for elektriske tilkoplinger som 
involverer nettstrøm. Hvis du er i tvil, skal du be om hjelp fra en kvalifisert elektriker.

28: L (Black)
 29: N (White)
 30: IS Earth

32:  + (White)
   31:  -   (Black)

 30: IS Earth

Slå alltid av strømmen når du foretar disse tilkoplingene. 

Nett-
strøm-

inngang

På enhet med nettstrøm:

 På en enhet med 24 V likestrøm:

24 Vdc-
inngang

Klemme 30 må koples til en egensikker jording hvis transmitteren 
(koplet til klemme 1 og 2) befinner seg i et eksplosjonsfarlig område.

Sett spenningsbryteren 
på 115 eller 230 Vac.

28:L (sort)

29: N (hvit)

30:IS jord

32: + (hvit)

31: - (sort)

30:IS jord
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Kople transmittere (strøminngang) til veggmontert enhet 
(NEMA 4X-boks)

1. Kople til den ene 4—20 mA- eller HART-transmitteren (gjelder Rosemount 3491 eller 
3493) eller den første av to HART-transmittere (gjelder kun Rosemount 3492):

2. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling.

3. Kople til den andre HART-transmitteren (gjelder kun Rosemount 3492):

4. Kople til den første HART-transmitteren igjen (gjelder kun Rosemount 3492):

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

Tx1

Strøm-
inngang

1: 24 V (rød)
2: lin (sort)

(skjerming)3:

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

a. Kople fra den første transmitteren og kople deretter til den andre transmitteren.

b. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling.

Tx2

Strøm-
inngang

1: 24 V (rød)

2: lin (sort)

(skjerming)3:

a. Kople til den første transmitteren igjen (uten å kople fra den andre transmitteren).

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

Tx1

b. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling.

Merk: Både Tx1 og Tx2 er koplet til strøminngangsklemmene 1, 2 og 3.

Strøm-
inngang

www
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1: 24 V (rød)

2: lin (sort)

(skjerming)3:



HurtigstartveiledningApril 2014
11

Montering: Panelmontert enhet

Montere styringsenheten i et panel
 Den panelmonterte styringsenheten har standard DIN-størrelse og er beregnet for 

direkte montering i et kontrollrompanel. Den krever et værbeskyttet miljø.

x 2

68 mm

138 mm

Panelåpning 
(styringsenhet)

Med tanke på sikkerheten må panelet være sterkt nok til å kunne tåle 
enhetens vekt på 1,2 kg (nettstrøm) eller 0,8 kg (likestrøm). 

Panelet (følger ikke med)  
kan ha en tykkelse
på 1,5 til 10 mm. 

Forsegling 
(følger med)

Fest en skrueklemme på hver side av 
styringsenheten.

Stram skruen på hver side for å
feste styringsenheten til panelet.

Beregn 165 mm (6.5 in.) 
klaring bak panelet.

11,85 mm
3,2 mm

Ø20,5 mm
Panelåpning 
(RS232-kontakt 
kun på 3493)
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Foreta elektriske tilkoplinger
 Den panelmonterte enheten Rosemount 3493 leveres med en kontakt (RS232) for 

nedlasting av loggførte data. (Kontakten er forhåndsmontert på fabrikken og 
forhåndstilkoplet på veggmonterte enheter.)

 Når data skal lastes ned ved hjelp av Rosemount Logview eller annen programvare, 
kopler du til RS232-kabelen som følger med kontakten.

Fri tilkopling for 
RS232-kontakt.

Bruk den 
medfølgende 
mini-B-mutteren til 
å feste kontakten.

Kontaktens 
ledninger må koples 
til klemmene 4, 5 og 
6 bak på enheten.

RS232-kontakt 
med hette.

Dimensjoner for panelåpningen 
finner du på side 11.

Slå av 
styringsen-
heten.

www
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Kontakthetten 
fjernet

RS232- 
kabel

www
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Kople strømforsyning til panelmontert enhet
1. Kople til nettstrøm på 115/230 Vac eller likestrøm på 24 Vdc (avhengig av 

styringsenheten):

Merk
 Forskrifter og standarder for elektriske tilkoplinger varierer fra land til land. Fargene som 

er angitt for de fleksible kabelledningene i denne hurtigstartveiledningen, gjelder for USA. 
Det er svært viktig å sjekke de lokale bestemmelsene for elektriske tilkoplinger som 
involverer nettstrøm. Hvis du er i tvil, skal du be om hjelp fra en kvalifisert elektriker.

28: L (Black)
 29: N (White)

31:  -   (Black)
 32:  + (White)

Slå alltid av strømmen når du foretar disse tilkoplingene.

Nett-
strømin-

ngang

På en enhet med nettstrøm 
setter du spenningsbryteren 
på 115 eller 230 Vac.

24 Vdc-
inngang

Klemme 30 må koples til 
en egensikker jording hvis 
transmitteren (koplet til 
klemme 1 og 2) befinner seg 
i et eksplosjonsfarlig område.

28: L (sort)

31: - (sort)

29: N (hvit)

32: + (hvit)
13
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Kople transmittere (strøminngang) til panelmontert enhet
1. Kople til den ene 4—20 mA- eller HART-transmitteren (gjelder Rosemount 3491 eller 

3493) eller den første av to HART-transmittere (gjelder kun Rosemount 3492):

2. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling.

3. Kople til den andre HART-transmitteren (gjelder kun Rosemount 3492):

1: 24 V (Red)

 2: Iin (Black)

 3:           (Screen/Shield)

Tx1

Strøminngang

1: 24 V (rød)

2: Iin (sort)

(skjerming)3:

 2: Iin (Black)

1: 24 V (Red)

 3:           (Screen/Shield)

Tx2

a. Kople fra den første transmitteren.

Tx1

b. Kople til den andre transmitteren.

Strøminngang

Strøminngang

c. Slå på og følg meldingene på skjermen til det vises en måling.

1: 24 V (rød)

2: Iin (sort)

(skjerming)
 

3:
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4. Kople til den første HART-transmitteren igjen (gjelder kun Rosemount 3492):

a. Kople til den første transmitteren igjen (uten å kople fra den andre transmitteren).

Tx1

b. Slå på og responder på meldingene på skjermen til det vises en måling.

Tx1

Tx2

www
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Strøminngang

Strøminngang
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