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UPOZORENJE

Nepridržavanje smjernica za sigurno postavljanje i servisiranje može rezultirati 
smrću ili ozbiljnim ozljedama

 Kontroler Rosemount serije 3490 („kontrolna jedinica”) ne smije biti instaliran u opasnom 
području. Kontrolna jedinica može biti povezana s mjernim pretvornicima koji su instalirani 
u opasnom području

 Koristite kontrolnu jedinicu samo na način definiran u ovom vodiču za instalaciju 
i referentnom priručniku proizvoda. Dodatne upute potražite u Referentnom priručniku 
za Rosemount seriju 3490 (Dokument 00809-0100-4841) i Sigurnosnom priručniku 
Rosemount seriju 3490 (Dokument 00825-0200-4841) za više uputa.

 Kontrolna jedinica mora biti instalirana, spojena, puštena u rad, upravljana i održavana 
od osposobljenog kvalificiranog osoblja, poštujući sve nacionalne i lokalne zahtjeve koje 
se mogu primijeniti

Udar električne struje može izazvati smrt ili ozbiljne ozljede

 Uvjerite se da se kontrolna jedinica ne uključuje prilikom skidanja i spajanja priključaka

 Ako je kontrolna jedincia instalirana u visokonaponskom okolišu, a dođe do kvara ili 
greške u instalacijama, visoki napon može biti prisutan na vodovima i priključcima

 

 Dodatne informacije potražite u numeriranim dokumentima 
na isporučenom CD-ROM-u ili na .

 Za pregled sadržaja dokumenta potreban je elektronički 
uređaj s instaliranim softverom Adobe Acrobat.

 Zadana konfiguracija za kontrolnu jedinicu kako je 
otpremljena iz tvornice.

 Uključivanje/isključivanje napajanja kontrolne jedinice.

www

Broj dokumenta
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Montaža zidne (IP65) jedinice

Napomena
 Kontrolna jedinica smije biti instalirana samo u neopasnom području (obična lokacija), 

ali može biti povezana s mjernim pretvornicima instaliranima u opasnim (zabranjenim) 
područjima.

Montaža (IP65) kontrolne jedinice
 Zidna kontrolna jedinica (kutija IP65) služi za unutarnju ili vanjsku instalaciju, 

ali zahtijeva zaštitu od izravnog sunčevog svjetla, poplave i jake kiše.

Radi sigurnosti, zidna ili druge montažne konstrukcije trebaju podržati 
četiri puta veću masu od jedinice koja teži 1,4 kg (s izmjeničnim 
napajanjem), odnosno 1,0 kg (s istosmjernim napajanjem).

Ormarić i priključci za zid 
se ne isporučuju

Opcija 2

213 
(8,4)

185
(7,3)

Ostavite
165 (6,5) za

kabliranje

147,5 
(5,8)

Napomena: Dimenzije su mm (inčima), osim ako nije drukčije navedeno.

24,5 (0,96)17,5 (0,69)

85 (3,3)
Maksimalno

Opcija 1

198 (7,8)

Ø5 mm

Ø5 mm

Ø5 mm

Utikač za preuzimanje 
zabilježenih podataka 
(samo 3493)

Odgovarajući
utor za

Opciju 2

Odgovarajući
utor za

Opciju 1
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Provjerite električne priključke

Zidne (IP65 kutija) kabelske uvodnice i čepovi za zaustavljanje/izolaciju
1. Skinite poklopac terminala

2. Postavite kabelske uvodnice (isporučene) u prethodno izbušene rupe 
pripremljene za kabliranje 

3. Postavite čepove za zaustavljanje/izolaciju (isporučeno) u neiskorištene rupe

Isključivanje 
napajanja 
kontrolne 
jedinice3491/2 3493

Uklonite sve prelazne 
čepove ako postoje

Nemojte uklanjati 
prethodno instalirani 
utikač RS232

Otpustite 2 x vijka poklopca terminala

Kabelske uvodnice (kao što su isporučene)

Čepove za zaustavljanje/izolaciju (kao što su isporučeni)
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Zidni priključci za napajanje (kutija IP65)
1. Spojite izmjenično napajanje od 115/230 V ili istosmjerno napajanje od 24 V 

(ovisno o kontrolnoj jedinici):

Napomena
 Zakoni i standardi za električne instalacije razlikuju se od zemlje do zemlje. Boje za 

fleksibilno spajanje kabela prikazane u ovom Brzom vodiču za instalaciju vrijede 
za Sjedinjene Američke Države. Vrlo je važno da provjerite lokalne propise koji se 
odnose na električne instalacije koje se spajaju na zidnu/glavnu mrežu. Ako imate 
bilo kakvih dvojbi, obratite se kvalificiranom električaru za pomoć.

28: L (Black)
 29: N (White)
 30: IS Earth

32:  + (White)
   31:  -   (Black)

 30: IS Earth

Uvijek isključite napajanje kad priključujete uređaj 

Mrežno
napajanje

Ulaz

Na jedinici mrežnim napajanjem:

Na jedinici s istosmjernim napajanjem od 24 V:

24 VDC
Ulaz

Terminal 30 mora biti spojen na samosigurno uzemljenje, ako je 
mjerni pretvornik (spojen na terminale 1 i 2) instaliran u opasnom 
području.

Postavite prekidač za 
odabir napona na 115 ili 
230 V izmjeničnog napona

28:L (crna)

29:N (bijela)

30:IS
uzemljenje

30:IS uzemljenje

31:- (crna)

32: + (bijela)
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Priključci (mjernog pretvornika) za zidni strujni ulaz (kutija IP65)
1. Povežite jedan uređaj od 4-20 mA ili mjerni pretvornik HART (na Rosemount 3491 

or 3493) ili prvi od dva mjerna pretvornika HART (samo na Rosemount 3492):

2. Uključite uređaj i odgovorite na sve poruke na zaslonu dok se ne prikaže mjerenje.

3. Povežite drugi mjerni pretvornik HART (samo na Rosemount 3492):

4. Ponovno povežite prvi mjerni pretvornik HART (samo na Rosemount 3492):

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

TX1

Strujni
ulaz

1: 24 V (crvena)

2: Lin (crna)

 (Zaslon/štit) 3:

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

a. Isključite prvi mjerni pretvornik, a zatim spojite drugi mjerni pretvornik

b. Uključite uređaj i odgovorite na sve poruke na zaslonu dok se ne prikaže 
mjerenje.

Tx2

Strujni
ulaz

 (Zaslon/štit) 3:

2: Lin (crna)
1: 24 V (crvena)

a. Ponovno spojite prvi mjerni pretvornik (nemojte isključivati drugi mjerni 
pretvornik).

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

TX1

b. Uključite uređaj i odgovorite na sve poruke na zaslonu dok se ne prikaže 
mjerenje.

Napomena: I TX1 i Tx2 su spojeni na 
terminale strujnih ulaza 1, 2 i 3

Strujni
ulaz

www

0809-0100-4841

1: 24 V (crvena)

2: Lin (crna)

 (Zaslon/štit) 3:
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Montaža jedinice za zidni nosač: 
(NEMA 4X)

Napomena
 Kontrolna jedinica smije biti instalirana samo u neopasnom području (obična lokacija), 

ali može biti povezana s mjernim pretvornicima instaliranima u opasnim (zabranjenim) 
područjima.

Montaža kontrolne jedinice (NEMA 4X)
 Zidna kontrolna jedinica (kutija NEMA 4X) služi za unutarnju ili vanjsku instalaciju, 

ali zahtijeva zaštitu od izravnog sunčevog svjetla, poplave i jake kiše.

Iz sigurnosnih razloga, zidna ili 
druge montažne konstrukcije 
trebaju podržati četiri puta veću 
masu od jedinice koja teži 3,5 kg 
(s izmjeničnim napajanjem), odnosno 
3,1 kg (s istosmjernim napajanjem).

Odaberite vijke duljine koja 
odgovara vrsti površine.

300
(11,8)

Ostavite
165 (6,5) za

kabliranje

138,4 (5,5) Napomena: Dimenzije su mm 
(inčima), osim ako nije drukčije 
navedeno.

280 (11)

4 rupe za montažu

Ø8 mm

Rupe se mogu bušiti 
u područjima za kabelske 
uvodnice (nije isporučen) 
koje treba postaviti

POGLED ODOZDO
30 (1,18)

Ø8 mm

30 (1,18)

300 (11,8)

105,5
(4,15)

40 
(1,57)

46 
(1,81)

149 
(5,86)

40 
(1,57)

Ova dimenzija je smanjena 
na 100 mm (3,9 in.) 
na modelu 3493 jer je 
opremljen utikačem za 
bilježenje podataka RS232 
(pogledajte str. 8)

328 (12,9)

280 
(11)
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Provjerite električne priključke

Kabelske uvodnice za zidni nosač: (NEMA 4X kutija)
1. Skinite poklopac terminala

2. Ako to već nije učinjeno, izbušite rupe za kabelske 
uvodnice (pogledajte str. 7). 

Ostavite prostor za tvornički montiran utikač za 
preuzimanje podataka RS232 DATA na upravljačkoj 
jedinici Rosemount 3493.

3. Postavite kabelske uvodnice (nisu isporučene) 
u prethodno izbušene rupe pripremljene za kabliranje.

Isključivanje 
napajanja 
kontrolne 
jedinice

3491 i 3492 3493

Nemojte uklanjati 
tvornički ugrađen utikač 
za preuzimanje podatka 
RS232 DATA s modela 
Rosemount 3493

Otpustite 4 x vijka poklopca terminala

Pažljivo podignite poklopac terminala s kućišta.
Uzemljena uvodnica povezuje poklopac terminala s kućištem.

Uzemljena 
uvodnica 
(zeleni) Rupe za kabelske uvodnice nisu prethodno izbušene
8
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Zidni priključci za napajanje (kutija NEMA 4X)
1. Spojite izmjenično napajanje od 115/230 V ili istosmjerno napajanje od 24 V 

(ovisno o kontrolnoj jedinici):

Napomena
 Zakoni i standardi za električne instalacije razlikuju se od zemlje do zemlje. Boje 

za fleksibilno spajanje kabela prikazane u ovom Brzom vodiču za instalaciju vrijede 
za Sjedinjene Američke Države. Vrlo je važno da provjerite lokalne propise koji se 
odnose na električne instalacije koje se spajaju na zidnu/glavnu mrežu. Ako imate 
bilo kakvih dvojbi, obratite se kvalificiranom električaru za pomoć.

28: L (Black)
 29: N (White)
 30: IS Earth

32:  + (White)
   31:  -   (Black)

 30: IS Earth

Uvijek isključite napajanje kad priključujete uređaj 

Mrežno
napajanje

Ulaz

Na jedinici mrežnim napajanjem:

Na jedinici s istosmjernim 
napajanjem od 24 V:

24 VDC
Ulaz

Terminal 30 mora biti spojen na samosigurno uzemljenje, ako je 
mjerni pretvornik (spojen na terminale 1 i 2) instaliran u opasnom 
području.

Postavite prekidač za 
odabir napona na 115 ili 
230 V izmjeničnog napona

28:L (crna)

29: N (bijela)

30:IS
uzemljenje

32: + (bijela)

31: - (crna)

30:IS uzemljenje
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Priključci (mjernog pretvornika) za zidni strujni ulaz (kutija NEMA 4X)
1. Povežite jedan uređaj od 4-20 mA ili mjerni pretvornik HART (na Rosemount 3491 

or 3493) ili prvi od dva mjerna pretvornika HART (samo na Rosemount 3492):

2. Uključite uređaj i odgovorite na sve poruke na zaslonu dok se ne prikaže mjerenje.

3. Povežite drugi mjerni pretvornik HART (samo na Rosemount 3492 ):

4. Ponovno povežite prvi mjerni pretvornik HART (samo na Rosemount 3492 ):

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

TX1

Strujni
ulaz

1: 24 V (crvena)
2: Lin (crna)

 (Zaslon/štit) 3:

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

a. Isključite prvi mjerni pretvornik, a zatim spojite drugi mjerni pretvornik.

b. Uključite uređaj i odgovorite na sve poruke na zaslonu dok se ne prikaže 
mjerenje.

Tx2

Strujni
ulaz

1: 24 V (crvena)

2: Lin (crna)

 (Zaslon/štit) 3:

a. Ponovno spojite prvi mjerni pretvornik (nemojte isključivati drugi mjerni 
pretvornik).

1: 24 V (Red)
 2: Iin (Black)
 3:           (Screen/Shield)

TX1

b. Uključite uređaj i odgovorite na sve poruke na zaslonu dok se ne prikaže 
mjerenje.

Napomena: I TX1 i Tx2 su spojeni na terminale strujnih ulaza 1, 2 i 3.

Strujni
ulaz

www

0809-0100-4841

1: 24 V (crvena)

2: Lin (crna)

 (Zaslon/štit) 3:
10
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Montaža jedinice za montiranje na ploču

Montiranje kontrolne jedinice na ploču
 Kontrolna jedinica za montiranje na ploču je veličine u skladu s DIN-om, 

dizajnirana za izravno montiranje na ploču u kontrolnoj sobi. Ova montaža 
zahtijeva okruženje otporno na vremenske uvjete

x 2

68 mm

138 mm

Odsječak za ploču 
(kontrolna jedinica)

Radi sigurnosti, ploča bi trebala podržati masu jedinice koja teži 
1,2 kg (s izmjeničnim napajanjem), odnosno 0,8 kg (s istosmjernim 
napajanjem). 

Ploča (nije isporučena) 
može imati debljinu od 

1,5 do 10 mm. 

Brtva 
(isporučena)

Pričvrstite stezaljke vijaka na svakoj strani 
kontrolne jedinice.

Stegnite vijak sa svake
strane da biste

upravljačku jedinicu
pričvrstili na ploču.

Ostavite razmak od 
165 mm (6,5 in.) 

iza ploče.

11,85 mm
3,2 mm

Ø20,5 mm
Odsječak za 
ploču (RS232 
priključak na 
3493 samo)
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Provjerite električne priključke
 Utikač za preuzimanje zabilježenih podataka (RS232) isporučuje se s jedinicom 

za montiranje na ploču Rosemount 3493. (Utikač je tvornički opremljen 
i instaliran na zidne jedinice)

 Kad budu postojali podaci koji se mogu preuzeti s pomoću softvera Rosemount 
Logview nekog drugog softvera, spojite RS232 kabel isporučen uz utikač

RS232 slobodna 
uvodnica utikača

Koristite 
isporučenu 
maticu mini-B da 
osigurate utikač

Slobodna uvodnica 
terminala mora 
biti priključena na 
terminale 4, 5 i 6 na 
stražnjoj strani 
uređaja

RS232 priključak 
s ugrađenim 
čepom

Pogledajte stranicu 
11 za dimenzija ploče

Isključivanje 
napajanja 
kontrolne 
jedinice

www

0809-0100-4841

Odvijeni čep 
utikača

RS232 
kabel

www

0809-0200-4841
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Priključci za napajanje uređaja koji se montira na ploču
1. Spojite izmjenično napajanje od 115/230 V ili istosmjerno napajanje od 24 V 

(ovisno o kontrolnoj jedinici):

Napomena
 Zakoni i standardi za električne instalacije razlikuju se od zemlje do zemlje. Boje 

za fleksibilno spajanje kabela prikazane u ovom Brzom vodiču za instalaciju vrijede 
za Sjedinjene Američke Države. Vrlo je važno da provjerite lokalne propise koji se 
odnose na električne instalacije koje se spajaju na zidnu/glavnu mrežu. Ako imate 
bilo kakvih dvojbi, obratite se kvalificiranom električaru za pomoć.

28: L (Black)
 29: N (White)

31:  -   (Black)
 32:  + (White)

Uvijek isključite napajanje kad priključujete uređaj

Mrežni 
ulaz

Na jedinica s mrežnim napajanjem 
postavite prekidač za odabir 
napona na 115 ili 230 V 
izmjeničnog napona

Priključak 
istosmjernog 
napona od 24 V

Terminal 30 mora biti spojen 
na samosigurno uzemljenje, 
ako je mjerni pretvornik 
(spojen na terminale 1 i 2) 
instaliran u opasnom području.

29: N (bijela)
28: L (crna)

31: - (crna)

32: + (bijela)
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Priključci (mjernog pretvornika) za strujni ulaz uređaja montiranog na 
ploču

1. Povežite pojedinačni 4-20 mA ili HART odašiljač (na Rosemount 3491 or 3493) 
ili prvi od dva HART odašiljača (samo na Rosemount 3492):

2. Uključite uređaj i odgovorite na sve poruke na zaslonu dok se ne prikaže mjerenje.

3. Povežite drugi mjerni pretvornik HART (samo na Rosemount 3492 ):

1: 24 V (Red)

 2: Iin (Black)

 3:           (Screen/Shield)

TX1

Strujni 
ulaz

1: 24 V (crvena)

2: Iin (crna)

 (Zaslon/štit) 3:

 2: Iin (Black)

1: 24 V (Red)

 3:           (Screen/Shield)

Tx2

a. Isključite prvi mjerni pretvornik.

TX1

b. Povežite drugi mjerni pretvornik.

Strujni 
ulaz

Strujni 
ulaz

c. Uključite uređaj i odgovorite na sve poruke na zaslonu dok se ne prikaže 
mjerenje.

1: 24 V (crvena)

2: Iin (crna)

 (Zaslon/štit)
 3:
14
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4. Ponovno povežite prvi mjerni pretvornik HART (samo na Rosemount 3492 ):
a. Ponovno spojite prvi mjerni pretvornik (nemojte isključivati drugi mjerni 
pretvornik).

TX1

b. Uključite uređaj i odgovorite na sve poruke na zaslonu dok se ne prikaže 
mjerenje.

TX1

Tx2

www

0809-0100-4841

Strujni 
ulaz

Strujni 
ulaz
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